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Testeur de courant automobile

Fiche Technique

Numéro de Stock: 200-3704



1. Introduction 
Adaptateur pour une détection facile du courant et une mesure du courant de 20 A CC sur les 
fusibles électriques à lame dans les automobiles.

L'adaptateur  peut être connecté à tout appareil disponible dans le commerce par une fiche 
banane / fiche à broche. 

2. Caractéristiques 

3. Mode de fonctionnement

Type de fusible Affichage / 
résolution LCD Gamme Précision 

20A / Max-Blade  /10mA
20A / 48VDC-10 
secondes. 

± (lecture de 2,0% + 2 
chiffres)

1. Insérez le fusible Max / Mini-blade dans la prise de l'adaptateur.
2. Insérez la fiche à broches dans la prise  à fusibles de l'automobile.
3. Allumez l'adaptateur
4. Exécutez l'automobile et l'écran LCD , puis l'adaptateur affiche les lectures.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR RELAY BUDDY
1.Connectez les câbles à la batterie de la voiture via d’une pince noire à la borne négative, 
 une pince rouge à la borne positive.

2.Le testeur est mis sous tension lorsque la LED s'allume en ROUGE.

3.Vérifiez le relais avant de le brancher sur le testeur. S'il s'agit d'un relais à 4 broches, 
 sélectionnez «4 broches» sur le testeur. S'il s'agit d'un relais à 5 broches, sélectionnez «5 
 broches» sur le testeur.

4.Branchez le relais dans l'une des trois prises.

5.Appuyez sur le bouton "Test".

6.Le testeur ouvrira et fermera le relais pendant 10 fois. Si le test réussit et que le relais est 
 bon, la LED s'allume en VERT. Si le relais est mauvais, la LED s'allume en ROUGE.

7.Débranchez les câbles de batterie de la voiture et retirez le relais du testeur.


