Anemometro

CARACTERISTICA
S

Bateria 9V
reemplazable

Este anemdémetro
también dispone de
una funcion de
retencion de datos

Funcion de
desconexion
automatica

Indicador de bateria
baja

Display LCD de 4
digitos de doble linea
para una lectura facil
y clara

RS Pro RS-90 NTC, paleta
giratoria 25m/s de temperatura
del aire de velocidad del aire
max., anemometro de velocidad
del aire

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Presentamos el mini anemometro RS Pro. Este anemémetro de paletas giratorias de alta calidad se
ha disefiado para la medicién de la velocidad del aire y la temperatura del aire y proporciona lecturas
Rapid y precisas sin comprometer la calidad ni el rendimiento. El RS-90 esta equipado con
tecnologia Bluetooth que permite al usuario transmitir fAcilmente los datos medidos y el estado del
instrumento a un smartphone o dispositivo con Bluetooth. El anemdmetro compacto utiliza un sensor
giratorio de alta precision para proporcionar lecturas precisas, incluso a bajas velocidades del viento,
asi como para medir simultaneamente la temperatura del aire con el termistor NTC integrado, lo que
convierte a este medidor de bolsillo en ideal para ingenieros, técnicos de servicio y cientificos.

Especificaciones

Numero de modelo RS-90

Parametros de medicion Temperatura del aire, Velocidad del aire
Tipo de sonda Paleta giratoria, NTC

Tipo de pantalla LCD

Desconexidon automatica Si

Indicacion de bateria baja Si

Retencion de datos Si

Almacenamiento de datos No

HVAC y construccion, vela, paseos en bote y windsurf,
escalada y senderismo, aviacion, direccién del viento,
flujo de aire, y rafagas, estaciones meteorologicas y
estudios meteorolégicos, laboratorios de calibracién

Aplicacion

Parametros Calibre Resolucion Precision
Velocidad del aire (m/s) 1.10 — 25.00 0,01 (3%+0,30 m/s)
Velocidad del aire (km/h) 4.0-90.0 0,1 +(3%+1,0 km/h)
Velocidad del aire (mph) 2.5-56.0 0,1 +(3%+0.4 mph)
Velocidad del aire (nudos) 2.2-48.0 0,1 +(3%+0,4 nudos)
Velocidad del aire (fpm) 220 - 4920 1 +(3%+40 pies/min)

-10 °C-60 °C oo o R
Temperatura (14~140 °F ) 0.1°C/°F 2,0°C (4,0°F)
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Especificaciones

Tension de alimentacion de

. . Bateria
funcionamiento
Tipo de bateria 9V
Dimensiones 21,3 mm X 54mm x 36mm
Anchura 54mm
Longitud 21.3mm
Altura 36mm
Peso 172g
Especificaciones del entorno de
Altitud 2.000 metros 7000ft. maximo
Humedad relativa <80%RH
» Temperatura de funcionamiento min.: o
o 50°C
-20 °C
Temperatura de funcionamiento 0°C
maxima; 90 °C
Rango de temperatura de 10 °C 2 60 °C.

almacenamiento
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