
Adaptadores ac/ac

Página 4 de 4
14 

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-online.com/ 

RS PRO, fuente de 
alimentación enchufable de 
14W W, 24V v ac, 580mA A, 
eficiencia de nivel VI, fuente 
de alimentación lineal de 1 

salidas, tipo C 

RS Código RS: 139-1773        

• Color: Negro

• Grado de
inflamabilidad:
UL94V-0

• Conector de salida:
2,1mm x 5,5mm x
12mm mm

• Fuente de
alimentación lineal

CARACTERÍSTICA
S 
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Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en 
todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y 
proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

RS PRO presenta una fuente de alimentación enchufable lineal de 14W W de alta calidad. Este 
adaptador de alimentación lineal es una excelente solución enchufable, ya que es rentable, muy 
fiable y está diseñado para usar en Europa. Como parte de nuestra línea RS PRO de adaptadores 
de alimentación, se garantiza una solución de alimentación fiable y robusta. 

Tipo Fuente de alimentación lineal 

Tipo de conector macho Tipo C 

Conector de salida 2,1 mm x 5,5 mm x 12mm 

Conector de entrada Conector macho europeo 

Número de salidas 1 

Nivel de eficiencia energética VI 

Aplicaciones 
Ventiladores, radios, vídeo, juguetes, acuarios, 
Lámparas de escritorio y lámparas LED 

Tensión de salida 24 V a.c.

Tensión de entrada 230 V ac, 240 V ac 

Corriente de salida 580mA 

Potencia nominal 14W 

Regulación de carga ±5% 

Corriente de fugas 0,25 mA máx @ 264VAC, 50Hz 

MTBF 50.000 horas (25 °C) 

Regulación de carga +/-5% 

Descripción del producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 
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Cortocircuito Sí 

 

Longitud del cable 1,8m 

Anchura 60mm 

Longitud 89mm 

Profundidad 61mm 

Humedad 30% - 85% R.H. 

Temperatura máxima 40°C 

Temperatura mínima -20°C

Cumplimiento/Certificaciones EN61558, IEC61000-4-2/ESD, IEC61000-4-3, 
IEC61000-4-4/EFT, IEC61000-4-5/SURGE, IEC61000-
4-6/CS

Se cumplen los estándares IEC, UL 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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