Mitutoyo

Comparateur d'épaisseur, haute
précision
Référence: 547-401A

Images



Description

Permet la mesure de films plastiques, avec une résolution de 0,001 mm.
e Précision de mesure méme a la plus grande vitesse de déplacement.

Caractéristiques

Digimatic/mécanique:

Unité de mesure:
Résolution:
Précision:
Précision:

R MPE (Répétabilité):

Force mesure:

Digimatic

Métrique

0,0005 mm

+3 pm

+3 pm

(excluant I'erreur de comptage)
0,002 mm

<3,5N



IP: 1IP42

Parallélisme: 3um

Réf. comparateur: 543-700-10BS

Profondeur max. de mes.: 21 mm

Lecture: Codeur linéaire absolu
LCD, hauteur des caractéres 11 mm

Affichage

Vit. déplacement: Illimitée mm/s

Alarme: Faible voltage, erreurs de réglage, erreur de
capteur, dépassement valeur maxi, etc

Touche de mesure: Bille en carbure
M 2,5 x 0,45 mm

Alimentation: 1 batterie CR2032 (3V)

Durée de vie la pile: Approx. 7000 heures

Livré: Including box

DATA/HOLD: Oui

PRESET (présélection) 2 valeurs: Oui

Sortie de données Digimatic: Oui

Interface bidirectionnelle Digimatic S1: Oui

Marche/Arrét: Oui

Changement de capacité analogique: Oui

Verrouillage des touches: Oui

Introduction de la tolérance: Oui

MAX/MIN: Oui

Changement ZERO / ABS : Oui

Auto Power OFF setting: Yes

Fonction de calcul: Oui

Personnalisation touches: Oui

Inversion du sens de comptage: Oui

Fonction d'alerte d'étalonnage: Oui

Sélection de la résolution: Oui

Type: D= 6,3 mm carbide tipped

Fonctions: 543-700BS
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Accessoires

Accessoires en option:



Cable Digimatic, droit, 1 M
Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1
06AGLO11

Prix public recommandé: 77,00 €*

Cable Digimatic, droit, 2 M
Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1
06AGLO021

Prix public recommandé: 82,00 €*

Outil d'entrée directe USB

Cable 2M, Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1
06AGQOO1F

Prix public recommandé: 160,00 €*

U-WAVE fit
Emetteur sans fil buzzer

264-623
Prix public recommandé: 183,00 €*

U-WAVE fit, IP67
‘ Emetteur sans fil
264-622
Prix public recommandé: 183,00 €*
U-Wave bluetooth, Buzzer
- Emetteur sans fil

264-627
Prix public recommandé: 181,00 €*

U-WAVE bluetooth, IP67

Emetteur sans fil
264-626
Prix public recommandé: 181,00 €*

Plaque montage U-WAVE

Comparateur ID-C/ID-S
02AZF670
Prix public recommandé: 46,00 €*

Connecteur pour comparateur

12,7mm/0,5” Type, U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth
02AZF700

Prix public recommandé: 121,00 €*

Accessoires standards:

Levier de relevage

//.T-V 21AZB149
Prix sur demande

Pieces détachées

Accessoires de rechange:

Pile CR-2032
1 piece
05SAA217D







