Produktdatenblatt

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausfiihrung, mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid

EAN 4047526606756 ’\
ID 606756 Made in

Zolltarifnummer 87169090 Germany

Gehause: Serie LH

o starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
¢ schwere Gabel und Bodenplatte

¢ zweifache Kugellagerung im Drehkranz

¢ sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert

¢ besonders unempfindlich gegen StdBe und Schldge durch vier speziell geformte,

gehértete Lagerschalen

Rad: Serie GSPO
¢ hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Harte 80 Shore D,
Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

¢ hohe chemische Bestandigkeit gegen viele aggressive Medien

e reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme

o Temperaturbestindigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfahigkeit bei iber
+35°C

¢ bei druckempfindlichen Bdden Flachenpressung beachten

Technische Daten:

Rad-@ (D) © 100 mm
Radbreite L 40 mm
Tragfahigkeit bei 4 km/h 8 700 kg
Tragfahigkeit (statisch) 8 1.750 kg
Lagerart @®© Kugellager
Gesamthohe (H) 4 140 mm
Montageart Anschraubplatte
PlattengroBe £3 140x 110 mm
Schraublochentfernung & 105 x 75-80 mm
Schraubloch-@ 11 mm
Ausladung (F) & 45mm
Temperaturbestindigkeit min -20°C
Temperaturbesténdigkeit max 80 °C
Belagsharte 80 Shore D
Stlickgewicht 2,3 kg

Spurlos

Kontaktverfarbungsfrei

Antistatisch m X

ESD X

Elektrisch ableitend o X
Korrosionsbesténdig X
Hitzebestandig E X
Autoklaventauglich X
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Blickle

Belagshérte

80 Shore D
Rollwiderstand

hervorragend
VerschleiBresistenz

sehr gut

Bodenschonung/Fahrgerdusch

befriedigend

12



Waschmaschinentauglich X

Produktreferenzen

Zugehoriger Standard-Feststeller LH-GSPO 100K-3- Zugehorige Bockrolle BH-GSPO 100K-3
FI

Verwendetes Rad GSPO 100/20K
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