Desconectores por conmutacion sin fusible E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

.,,. Interruptor aislador sin fusible
nsiaiacion et de carril DIN de 4 polos RS
Pro - 15 A de corriente
maxima, 40 kW de potencia
nominal, IP65 A.

Compacto y fiable

Proteccion de
dedos

Limpieza de
contactos

Mangos con cierre

Excelente
capacidad de
conmutacion y
cortocircuito alto

Material
pirorretardante

Versiones de ABS,
chapado en metal,

presofundido y
acero inoxidable
disponibles

Tensién maxima Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

Descripcion de producto

El seccionador de interruptor aislador en caja de nuestra marca propia de alta calidad RS Pro esta
disefiado para usar con cajas reductoras de baja tensiobn como distribucion de alimentacion,
aislamiento de carga y arranque/parada de motor. La gama RS Pro se suministra en versiones de
3, 4y 6 polos y tiene una salida de potencia disponible de hasta 90 kW.

Especificaciones generales

Numero de polos 4

Acepta candados Si

Contactos auxiliares disponibles No

Tipo de mango Mango con candado
Color del mango Rojo

Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, fuazas
de resistencia, motores de jaula de ardilla, control de
cargas electromagnéticas ac, Conmutacion de cargas

Aplicaciones resistivas, incluidas sobrecargas moderadas ,
Conmutacién de cargas de motor u otras cargas
altamente inductivas , Conmutacion de cargas
resistivas e inductivas mixtas
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Especificaciones eléctricas

Fase eléctrica

Corriente maxima

Corriente de funcionamiento nominal |E

AC21A
Tensién nominal

Potencia nominal de funcionamiento

AC23A 440V
Potencia nominal

Clasificacién del interruptor

Tipo terminal

Tamafo maximo de fusible GL IEC
Capacidad de cortocircuito con fusible

nominal IEC

Capacidad maxima del cable

Especificaciones mecéanicas

Tipo de montaje
Longitud
Anchura
Profundidad

Profundidad incluido el interruptor
Tamafio de orificio ciego
Par de apriete recomendado

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento normal
* Temperatura de funcionamiento min.:

=20 °C

3
40 A

40 A
690V v ac
18.5.kW

15kw

30kA

Conexion de cable
32A

30kA

6mm?2

Carril DIN
125mm
100mm
70mm
118mm
20mm
1.7Nm

-25 °C a +40 °C.
-25°C
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Temperatura de funcionamiento

maxima; 90 °C +80°C

Categoria de proteccion

indice de proteccion IP IP65

Cumplimiento/Certificaciones Conformidad CE, RoHS
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