NTN.

Données techniques
KH1228LL/3AS

Douilles a billes
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DEFINITION TECHNIQUE
Marque NTN
Type de conception KH
Categorie de douille a billes Ball sleeves
Standard ISO dimension
Nombre de joints 2
Matiére cylindre extérieur ou segments acier hardened steel sleeve
Matiére de la cage PA
Graissage initial Non/No
Regraissable Oui/Yes
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KH1228LL/3AS

Douilles a billes

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamétre Intérieur 12 mm
D - Diamétre Extérieur 19 mm
L - Longueur 28 mm
Nombre de rangées de billes 5
Masse 0,018 kg
Cmin 605000 mN
Cmax 605000 mN
COmin 495000 mN
COmax 495000 mN
Tmin - Température mini de Fonctionnement 253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement 353,15 °K
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