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LED-Taschenlampe von RS 
Pro - 300 lm aufladbar 

RS Best.-Nr. 176-6035             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Entwickelt mit einem 
positionierten 
Rollengehäuse 

 

• Abnehmbarer 
Pocket Clip 

 

• Ein 
Handgelenkband, 
das sicherstellt, 
dass die 
Taschenlampe 
sicher bleibt Zu Ihrer 
Hand 

 

• Ein magnetischer 
Sockel, der die 
Taschenlampe 
auflädt 

 

• An Einfach Zum 
Drücken des 
Rundschalters 

 

 

 

 

 

MERKMALE 
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Die RS PRO RS Pro verfügt über eine hochwertige, wiederaufladbare Taschenlampe mit 300 
Lumen und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese kleine, kompakte LED-
Taschenlampe aus hochwertigem schwarzem Aluminium mit einer Cree XP-G2 300 Lumen LED ist 
eine ausgezeichnete Lösung für Ihre täglichen Anforderungen. 

 

 

 

Taschenlampenausführung  Tasche 

Lampentyp LED  

Leuchtkraft 300lm   

Bereich 100m   

Strahltyp Punkt zu Flutlicht     

Schaltmodi Hoch, Niedrig, Mittel, Blitz EIN/AUS 

Lichtfarbe  Weiß 

Farbe Schwarz 

Gehäusematerial Aluminium 

Antikorrosiv   Nein  

Gefahrenbereich   Nein 

Anwendungen 
Kfz-Wartung, Gesundheitswesen, Heimwerker und 
Camping 

 

 

  

Parameter Hoher Modus 
Mittlerer 
Modus 

Niedriger 
Modus/Stroboskop 

Flash 
EIN/AUS/SOS 

Lichtleistung 300lm 125lm 35lm 

Laufzeit 1 Stunde 2 Stunden 9 Stunden 2 Stunden 

Strahldistanz        100m 60m     30m 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Modusspezifikationen 
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Aufladbar Ja   

Batterien   3,7 V 600 mAh Li-Ion-Akku 

Batterieanzeige  Nein  

Schaltertyp   Runder einfacher Druckschalter 

 

     

 

Länge 93mm 

Breite  30mm 

Tiefe 30mm 

Gewicht (mit Batterien)    94g   

       

 

 

IP-Schutzart  IP44 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-Konformitätszertifikat                       

Normen erfüllt   ANSI FL1-Standard   

       

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Elektrische 

Spezifikationen 

Schutzkategorie 
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