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Han
AV

Nombre de
Identification contacts Prise mâle Prise femelle Dessin Dimensions en mm

Han® E AV

Connecteurs borniers 

Montage à gauche
Multi-contour (MK)

6 09 33 006 4625 09 33 006 4725
10 09 33 010 4625 09 33 010 4725
16 09 33 016 4625 09 33 016 4725
24 09 33 024 4625 09 33 024 4725

Nombre de contacts

6-24

Montage à gauche
Simple-contour (SK)

6 09 33 006 4626 09 33 006 4726
10 09 33 010 4626 09 33 010 4726
16 09 33 016 4626 09 33 016 4726
24 09 33 024 4626 09 33 024 4726

Montage à droite
Multi-contour (MK)

6 09 33 006 4635 09 33 006 4735
10 09 33 010 4635 09 33 010 4735
16 09 33 016 4635 09 33 016 4735
24 09 33 024 4635 09 33 024 4735

Montage à droite
Simple-contour (SK)

6 09 33 006 4636 09 33 006 4736
10 09 33 010 4636 09 33 010 4736
16 09 33 016 4636 09 33 016 4736
24 09 33 024 4636 09 33 024 4736

a b
Han   6 E 20 44,0
Han 10 E 34 57,0
Han 16 E 54 77,5
Han 24 E 81 104,0

Repérage
des
contacts
mâles

Repérage
des contacts
femelles

Repérage
des
contacts
mâles

Repérage
des contacts
femelles

Repérage
des contacts
femelles

Repérage 
des contacts
mâles

Repérage
des contacts
femelles

Repérage 
des contacts
mâles

Produits en stock = en caractères gras

Référence


