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Dados técnicos em detalhe

Performance

Alcance operacional, largura do alcance li-
mite

Objeto de medicao
Resolucao

Precisao de repeticao
Precisao

Compensacao da temperatura
Tempo de resposta

Tempo de saida

Freqiiéncia de ultrassom (tipico)
Area de captacao (tipico)

Funcao adicional

1)
2)
3)

Relativamente ao valor de medigao atual.

Interfaces

Saida analogica

Resolucao da saida analégica

Entrada multifuncional (MF)

1)

2)A4mA ... 20 mA und Uy < 20 V max. carga < 100 Q.

3)

Informacoes do pedido

UM30-212113 6036917

Outras versoes do aparelho e acessorios

65 mm ... 350 mm, 600 mm

Objetos naturais
20,18 mm
+0,15 %
+1%5Y2

v

64 ms

16 ms

400 kHz

Ver diagramas

Saida analégica programavel, Saida analégica parametrizavel, Saida analdgica invertivel, Co-
mutagao automatica entre a saida da corrente e a saida de tensdo, Compensagao da tempe-
ratura, Sincronizagao até 10 sensores, Multiplexing: sem interferéncia mutua de até 10 sen-
sores, Filtro de medicao ajustavel: filtro do valor de medigao, espessura do filtro, sensibilida-
de ajustaveis, supressao do primeiro plano e area de captagao, Desconexao do display, Repo-

sicao para os valores de fabrica 2

Compensacao da temperatura desconectével, ndo de temperatura compensada: 0,17% / K.
As fungdes podem variar em fun¢ao da variante do sensor.

1x0V...10V (= 100 kQ)1 x 4 mA ... 20 mA (< 500 Q) V' ¥ 2 3)
12 bit

1 x MF

A comutagdo automatica entre a saida da corrente e a saida de tensdo depende da carga.

A uniformizagao posterior do sinal analégico pode prolongar o tempo de reacdo em fungdo da aplicagédo até 200%.
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Mecanica/sistema elétrico

Tensao de alimentacao U,
Consumo de energia
Tempo de inicializacao
Construcao

Material da carcaca

Tipo de conexao
Indicacao

Peso

Saida de emissao
Grau de protecao
Classe de protecao
1)
2)

3 Sem carga.

Dados ambientais

Temperatura ambiente, operacao

Temperatura ambiente, deposito
Classificacoes

ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECI@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
UNSPSC 16.0901
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15V ... 30 V se for usada a saida analégica da tensao.

DC9V..30V Y2
<24wW?%
<300 ms
Cilindrica

Latao niquelado, PBT
Visor: TPU
Transformador de ultrassom: espuma de poliuretano, resina epoxi com percentagens de vidro

Conector macho, M12, de 5 pinos
Visor LED, 2 x LED

150 g

Reto

IP67

1l

Valores-limite, prote¢do contra inversao de polaridade. Operacdo em rede protegida contra curto-circuito: max. 8 A, classe 2.

-25°C..+70 °C
-40 °C...+85 °C

27270804
27270804
27270804
27270804
27270804
27270804
27270804
27270804
EC001846
EC001846
41111960
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Desenho dimensional (Dimensées em mm)
UM30-211, UM30-212, UM30-213

84 (3.31)

51 (2.01)
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@® Conexao
@ Display

® Porcas de fixagdo, tamanho 36 mm

Tipo de conexao

Esquema de conexao
UM30-21x113 conector macho M12, 5 pinos

DIEYER
blk: 1o D
blu: 3 M

Iwmi 2 o

-43%-2 Sync/Multi 2)

® N&o ocupado
@ Operacao de sincronizagao e Multiplex /comunicagado Connect+
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Opcoes de configuracao

® Display
@ Elementos de comando
® Indicagoes de status

Area de deteccdo
UM30-212

Detection area in mm (inch)
700

(27.56) Q
600

(23.62)

500
(19.69)

400

(15.75) D

300
(11.81) i

®®

200
(7.87)

100
(3.94)

0

J

300 200 100 0 100 200 300
(11.81) (7.87) (3.94) (3.94) (7.87)(11.81)

Detection area in mm (inch)

® Area de deteccé@o depende das propriedades de reflexdao, tamanho e alinhamento do objeto
® Limite de alcance

® Alcance operacional

@ Objeto de exemplo: placa alinhada 500 mm x 500 mm

® Objeto de exemplo: barra redonda com 27 mm de didmetro
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Acessorio recomendado

Outras versdes do aparelho e acessérios
Descricao resumida Tipo N° de artigo

Cantoneiras e placas de fixacao

/ Placa de fixacao para sensores M30, Aco, galvanizado, sem material de fixacao BEF-WG-M30 5321871

Cantoneira de fixagao para sensores M30, A¢o, galvanizado, sem material de fixacao BEF-WN-M30 5308445
<
Suportes de fixagao e alinhamento

Suporte de fixagdo M30, oscilavel axialmente, com rosca de fixacdo M6, sem material BEF-HA-M30A 5311527

ia de fixacao

Conectores encaixaveis e cabos

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado A YF2A15-020VB5X- 2096239
%_ﬂ Cabecote B: Chicotes LEAX
O Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, nao blindado, 2 m
Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, angular, Codificado A YG2A15-020VB5X- 2096215
» Cabecote B: Chicotes LEAX
& Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, nao blindado, 2 m
Ferramentas de programacgao e de configuracao
Ferramenta de visualizagao, parametrizacao e clonagem, indicador LED de 3 posicoes, Connect+ adap- 6037782
tensao de operacdo, CCO9Va30V tador (CPA)
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Folha de dados on-line

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e solugoes inteligentes para aplicagoes industriais. Uma
gama de servicos e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

N6s temos uma grande experiéncia nas mais diversas reas. E por isso que podemos fornecer, com os
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicagdo na Europa, Asia
e América do Norte, as solugdes de sistema sao testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiavel e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inimeros servicos completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida
Gtil da maquina e garante a seguranca e a produtividade.

Isto para nés significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCE:

Pessoas de contato e outros locais de produgao

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



