
   モデル名       周波数       入力      入力    減衰率   最大入力    先端部                                    追加アクセサリ・キット           適合
                          帯域         抵抗      容量                  電圧        外径                                                                                      機種

    PP005A      500MHz   10MΩ    11pF    10:1    500V    5mm  10-20pF   ±1％    PK101,PK102,PK106,PKIT1-5MM-102   1,2,12,13

    PP006A      500MHz   10MΩ    12pF    10:1    600V    5mm  13-23pF   ±2％                           PK116                        3,11   

PP007-WS-1   500MHz   10MΩ   9.5pF   10:1    400V    2.5mm  10-20pF   ±1％      PK701,PK702,PK703,PK704         4  

 PP007-WR-1   500MHz   10MΩ   9.5pF   10:1    400V    2.5mm  10-20pF   ±1％      PK701,PK702,PK703,PK704   5,7,9,15.16

   PP008-1     500MHz   10MΩ   9.5pF   10:1    400V    2.5mm  10-20pF   ±1％      PK701,PK702,PK703,PK704     4,6,8,17

   PP009-1     500MHz   10MΩ   9.5pF   10:1    400V    5mm  10-20pF   ±1％    PK101,PK102,PK106,PKIT1-5MM-101     4,6,8,17                                                                                                                                                                                                                               PKIT1-5MM-102                                       

   PP010-1      200MHz   10MΩ  12.5pF  10:1    600V    5mm  18-35pF   ±3％                 PKIT2-5MM-101                  10

   PP011-1      500MHz   10MΩ    9.5pF   10:1    400V    5mm  10-20pF   ±1％            PK101,PK102,PK106,                   5,7,9,                                                                                                                                                                                   PKIT1-5MM-101,PKIT1-5MM-102     15,16

     PP016        300MHz    10MΩ    12pF    10:1    600V    5mm  10-35pF     NA                PKIT3-5MM-101                  14                       /10MHz    /1MΩ    /46pF    /1:1                                /NA

   PP017-1      250MHz    10MΩ    12pF    10:1    600V     5mm  10-30pF  ±0.5％                 PKIT4-5MM-101                  18

   PP018-1      500MHz    10MΩ    10pF    10:1    600V     5mm   6-22pF   ±0.5％                 PKIT4-5MM-101                18,19

  PP019-1      250MHz    10MΩ    12pF    10:1    500V     5mm  10-30pF    ±1％                   PKIT4-5MM-101                  20

   PP020-1      500MHz    10MΩ    11pF    10:1    500V     5mm   8-20pF     ±1％                   PKIT4-5MM-101                  21

1

2

3

4

5

6

テレダイン・レクロイのデジタル・オシロスコープに

は、それぞれの機種に適合したパッシブ・プローブが

用意されています。パッシブ・プローブは、最良のパルス

波形や周波数応答を得るために、特定のオシロスコープ

に適合する様に調整されています。

プローブは、減衰率自動認識機能をサポートしているの

で、テレダイン・レクロイのオシロスコープに接続する

と、測定した電圧値を直読できます。

パッシブ・プローブ

11

※ 適合機種  
    1：9300 シリーズ　
    2：LCシリーズ     
    3：LTシリーズ 
    4：WaveSurfer 400シリーズ                                
    5：WaveRunner 6000(A) シリーズ 
    6：WaveRunner Xi(A)シリーズ（600MHz以下）    
    7：WaveRunner Xi(A)シリーズ（1GHz-2GHz）                

8：WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ（600MHz以下）   
9：WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ（1GHz）
WaveSurfer 10

10：WaveJet(A)シリーズ（200MHz以下）            
11：WaveJet(A)シリーズ（350MHz以上）                
12：WavePro 900シリーズ                                    
13：WavePro 7000(A) シリーズ                        
14：WaveAceシリーズ  

15：WavePro 7Zi(A) シリーズ
16：WaveMaster 8Zi(A) シリーズ
17：WaveRunner 6Ziシリーズ
18：HDO4000シリーズ（200MHz）
19：HDO4000/6000/8000シリーズ（350MHz以上）
20：WaveSurfer 3000シリーズ（250MHz以下）
21：WaveSurfer 3000シリーズ（350MHz以上）

PP005A／PP006A／PP007-WS-1／PP007-WR-1／PP008-1／PP009-1／PP010-1／PP011-1
PP016／PP017-1／PP018-1／PP019-1／PP020-1

インタフェース：BNC
ケーブル長：1.3m（PP005A/PP006Aは1.2m、PP010は1.5m）

●標準アクセサリの構成

PP006／PP006A用

名称                     製品コード
                 数量

                                                                                        標準付属品   PK116   個別売り
       スプリング･フック             PK116-1        1            1            4
       グランド･リード(11cm)      PK116-2        1            1            2
       グランド・スプリング        PK116-3        1            1           10
       IC絶縁チップ                                             1            1            -
       カラー･コード・リング(4色)                          各2        各2          -
       調整ドライバ                                             1            1            -

1

2

3

4

5

6

追加アクセサリ・キット：PK116

オシロスコ
ープ入力容
量適用範囲

LFアッテ
ネーション
精度
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●標準アクセサリの構成

PP005A／PP009／PP011
                             

名　称           製品コード
              標準付属品                                                    キット内訳

                                                                        PP005A  PP009-1  PP011-1  PKIT1-5MM-101  PKIT1-5MM-102   PK101   PK102   PK106  個別売り

 スプラング・フック                PK1-5MM-101       1            1           1                -                   1                1            1             -             5

 グランド・リード                    PK1-5MM-102       1            1           1                -                   1                1            1             -             5

 調整ドライバ                           PK1-5MM-103       1            1           1                -                   1                1            1             -             2

 リジット・チップ（銀）         PK1-5MM-104       1            1           1                -                   1                1            1             -            10

 絶縁キャップ                           PK1-5MM-105       1            1           1                -                    -                 1            1             -            10

 カラー・リング
（赤、黄、青、緑）                  

PK1-5MM-106
      
3            3           3                -                    -                 1            -             -            10

 PCBアダプタ                           PK1-5MM-107       -             -            -                -                    -                 -             -             1　        3

 ICキャップ（2.54mmピッチ）PK1-5MM-108       1             -　        -　             -                   1　             -            1             -            10

 スプリング・チップ（金）      PK1-5MM-109       1             -            -　             -                   6　             -            1             -            10

 BNCアダプタ                           PK1-5MM-110       1             -            -                -                    -                 -            1             -            10

 アダプタ・ソケット(0.8mm)   PK1-5MM-111       -             -            -　            1                   -                 1            -             1            2

 デュアル・アダプタ・
 ソケット(0.8mm)                     

PK1-5MM-112       -             -            -                -                    -                 -             -             1            1

 ピコ・フック                           PK1-5MM-113       -             -            -                -                    -                 -             -             -             3

 マイクロ・クリップ（長）                                                                             
 0.5mm                                      

PK1-5MM-114       -             -            -　      Y(1),G(1)             -            Y(1),G(1)       -       Y(2),G(2)       1

 マイクロ・クリップ（短）
 0.5mm                                      

PK1-5MM-115       -             -            -         Y(1),G(1)             -            Y(1),G(1)       -             -             1

 アダプタ・プラグ（2mm）     PK1-5MM-116       -　         -            -                -                    -                 -             -             -             2

 アダプタ・プラグ（4mm）     PK1-5MM-117       -             -            -                -                   1                 -             -             -             5

 グランド・スプリング             PK1-5MM-118       1             -            -                -                   1                 -            1             -             5

 グランド・リード
 （ミニクリップ付）                

PK1-5MM-119       -             -            -                -                    -                 -             -             -             1

 グランド・リード
 （0.8mmソケット付）            

PK1-5MM-120       -　         -            -                -                    -                 -             -             -             2

 グランド・リード
 （2mmプラグ付）                   

PK1-5MM-121       -　         -            -                -                    -                 -             -             -             2

 グランド・リード
（4mmプラグ付）                     

PK1-5MM-122       -　         -            -                -                    -                 -             -             -             2

 HFコンペンセーテッド・
  グランド・リード                       

PK1-5MM-123       -　         -            -                -                    -                 -            1             -             1

 スプリング・チップ（0.38mm）  PK1-5MM-124       1             -            -                -                   1                 -            1             -             5

 プローブ用リード（長）          PK106-5-3         -             -            -                -                    -                 -             -             2            5

 プローブ用リード（短）          PK106-6-3         -             -            -                -                    -                 -             -             2            5

追加アクセサリ・キット：PKIT1-5MM-102、PK101、PK102、PK106
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●標準アクセサリの構成

PP007-WR／PP007-WS／PP008-1

                          
名　称

                                                                                              数　量
                                                                   

製品コード
    標準付属品    PK701    PK702     PK703     PK704     個別売り

 スプラング・フック                                 PK007-001          1               2              1               -               -               4
 グランド・リード                                    PK007-002          1               2              1               -               -               4
 調整ドライバ                                            PK007-003          1               1              1               -               -               2
 リジット・チップ（銀）                          PK007-004          1               2              2               -               -              10
 スプリング・チップ（金）                      PK007-005          1               2              1               2               -               4
 カラー・リング（赤、黄、青、緑）        PK007-006        各3             -             各2             -               -               8
 絶縁キャップ                                            PK007-007          1               -              2               2               -              10
 ICキャップ（0.5mmピッチ）                  PK007-008          1               -              1               2               -              10
 ICキャップ（0.65mmピッチ）                PK007-009          1               -              1               2               -              10
 ICキャップ（0.8mmピッチ）                  PK007-010          1               -              1               2               -              10
 ICキャップ（1.0mmピッチ）                  PK007-011          1               -              1               2               -              10
 ICキャップ（1.27mmピッチ）                PK007-012          1               -              1               2               -               2
 グランド・ブレード                                 PK007-013          1               -              1               2               -               5
 銅板                                                          PK007-014          1               -              1               2               -              25
 PCBアダプタ                                           PK007-015          1               -              5               -               1              25
 グランド・スプリング                             PK007-016          1               2              1               1               -               4
 シングル・アダプタ・リード                  PK007-017           -                -               -               1              1               2
 デュアル・アダプタ・リード                  PK007-018           -                -              1               1              1               2
 ピコ・フック                                            PK007-019           -                -              2               -               -               2
 マイクロ・クリップ（長）0.5mm           PK007-020           -                -              2               1              2               1
 マイクロ・クリップ（短）0.5mm           PK007-021           -                -              2               1              2               1
 アダプタ・プラグ（2mm）                     PK007-022           -                -               -                -               -               4
 アダプタ・プラグ（4mm）                     PK007-023           -                -               -                -               -               4
 プローブチップ・グランド・リード        PK007-024           -                -              1               1               -               3 （0.8mmソケット付）                                                                                                                                            
 プローブチップ・グランド・リード        PK007-025           -                -               -                -               -               3 （ワニ口クリップ付）                                                                                                                                            
 グランド・リード（ミニクリップ付）     PK007-026           -                -               -               1               -               1
 グランド・リード（0.8mmソケット付） PK007-027           -                -              1               1               -               2
 グランド・リード（2mmプラグ付）        PK007-028           -                -               -                -               -               1
 グランド・リード（4mmプラグ付）        PK007-029           -                -               -                -               -               2
 HFコンペンセーテッド・グランド・リード      PK007-030           -                -              1               1               -               2
 BNCアダプタ                                           PK007-031           -                -              2               -               -               4

追加アクセサリ・キット：PK701、PK702、PK703、PK704
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PP016
                 名　称                  標準付属品   PKIT3-5MM-101
 グランド・リード                       1                     1
 スプリング・フック                   1                     1
 カラー・コード・リング              各2                 各2 （セット）
 調整ドライバ                              1                     1
 グランド・アタッチメント           1                     1
 交換用プローブ・チップ             2                     2
 BNCアダプタ                              1                     1
 IC絶縁チップ                              2                     2

適合機種：WaveAceシリーズ

PP010
                 名　称                   標準付属品   PKIT2-5MM-101
      グランド・リード                  1                    1
      スプリング・フック               1                    1
      カラー・コード・リング          各1                各1
      （セット）
      調整ドライバ                          1                    1
      グランド・アタッチメント           1                    1
      IC絶縁チップ                          1                    1

適合機種：WaveJet 312A、314A、322A、324A
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PP017-1/PP018-1

                          名称                数量
                                                             標準付属品     PKIT4-5MM-101
       スプラング・フック（黒）                   1                       1
       プローブチップ・グランド・リード               1                       1       （ワニ口クリップ付）
      BNCアダプタ                                        1                       1
       交換用プローブ・チップ（黒）            1                       1
       Deluxe Trimmer Tool                             1                       1
       IC絶縁チップ（黒）                              1                       1
       絶縁チップ（黒）                                                           1 1
       カラー・コード・リング（セット）            1                       1
       グランド・スプリング                          1                       1
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適合機種：HDO4000シリーズ、HDO6000シリーズ
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