Kabelbinderbefestigungen

MERKMALE

UL-zugelassenes
Nylon 66

Selbstklebende
Kabelbinderbefestig
ungen

Fettfreie Oberflache

Starker Halt

Selbstklebende naturliche
Kabelbindermontage von RS Pro,
19 mMm X 19 mm, max. 4,1 mm
Kabelbinderbreite

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Kabelbinderbefestigungen RO

Produktbeschreibung

Diese selbstklebende Kabelbinderbasis wurde als Ankerpunkt zum Anbringen von Kabeln an einer
anderen Flache mit einem Kabelbinder entwickelt. Fiir besseren Halt sind Montageltcher fur
Schrauben vorhanden. Die 4-Wege-Bauweise ermoglicht es Ihnen, Kabelbinder entweder vertikal
oder horizontal nach der Montage einzuféadeln.

Die Halterungen werden aus Nylon 6,6 (auch bekannt als Nylon 66) hergestellt, das nach UL 94V-2
klassifiziert ist, wodurch sie sich ideal fur den Einsatz unter Bedingungen eignen, in denen
Feuerbestandigkeit besonders wichtig ist. Kabelbinderhalterungen wurden speziell fur die
Verwendung mit Kabeln und Leitungen zur Sicherung, Identifizierung und Ordnung von Kabeln
entwickelt.

Allgemeine

Serie HC

Farbe Natdrlich

Material Nylon 66

Menge 100

Brandverhalten Selbstverléschend

Selbstklebend Ja

Befestigungsmethode Schraubmontage

Anwendung Kabelmanagement und Kabelordnung
Lénge 19 mm

Breite 19 mm

Durchmesser der Befestigungsbohrung 4.4mm
Breite der Kabelbinderaufnahme 4.1mm

Zulassungen

Normen erfillt UL 94V-2
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Kabelbinderbefestigungen

Mounting
RS Number |Color L w1l H Hole T |Packing |
8659701 19 [ 19 5 44 4.1
8659704 MNatural | 265 [ 265 74 43 58 100
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