PATRZ KARTA - U-PKZ0(230V50H2Z)

- Wyzwalacz podnapigciowy PKZ0(4), PKE, AC, 230 V 50 Hz, Zaciski E A I O N
e Srubowe a

Powering Business Worldwide

pro— Typ U-PKZ0(230V50HZ)
Wi Catalog No. 073135
Alternate Catalog  XTPAXUVR230V50H
D
Wi No.
q1
D2
e |
Program dostaw
Asortyment Akcesoria
Akcesoria Wyzwalacz podnapigciowy
Napigcie uruchamiania 230V 50 Hz
Typ napigcia Napigcie standardowe
Uruchamianie pradowe AC
Diagram taczenia D1
U<
D2
Sposab podtaczenia Zaciski Srubowe
Stosowane do Wyzwalacz podnapigciowy PKZ0(4), PKE
Stosowane do PKZMO
PKZM4
PKZMO-T
PKMO
PKZMO01
PKE

Uwagi Mozliwo$¢ montazu na lewo od:

Whytacznik silnikowy

Nie mozna taczy¢ z:

Wyzwalacz wzrostowy A-PKZ0

W potaczeniu z wytgcznikiem mocy mozna go stosowac jako urzadzenie do awaryjnego wytaczania zgodnie z norma EN 60204.

Dane Techniczne
Dane ogolne

Przekréj doprowadzen mm?
Drut lub Linka, z tulejka mm? 1x(0,75-2,5)
2x(0,75-25)
Drut lub linka AWG 1x(18-14)
2x(18-14)
Napigcie uruchamiania 230V 50 Hz
Napiecie przyciagania/opadania
Napigcie przyciggania x U 085-1,1
Napigcie opadania x Ug 0,7-0,35
Pobor mocy
AC
Moc przyciagania Przycigganie VA 5
Moc trzymania Zatrzymanie VA 3
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Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prad pracy do podania straty mocy
Strata mocy na biegun, w zalezno$ci od pradu
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu
Zdolno$¢ oddawania straty mocy
Robocza temperatura otoczenia min.
Robocza temperatura otoczenia maks.
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatéw i cze$ci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje

10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki

10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple

10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple

10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopier ochrony powtok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petfzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia
10.8 Przytacza przewoddéw wchodzacych z zewnatrz
10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwo$ci roboczej
10.9.3 Odpornosc¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtfok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie
10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urzadzenia niskonapigciowe (EG000017) / Wyzwalacz podnapigciowy (EC001022)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Wytacznik mocy, odtacznik mocy (niskie napigcia) / Wyzwalacz podnapigciowy (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17

[AKF015013])

Znamionowe napigcie sterowania Us dla AC 50 Hz
Znamionowe napigcie sterowania Us dla AC 60 Hz
Znamionowe napigcie sterowania Us dla DC
Rodzaj napigcia sterowania

Rodzaj potaczenia elektrycznego

Liczba stykéw zwiernych

Liczba stykéw rozwiernych

Liczba stykéw przetacznych

Zwtoczny

Do wytacznika

Do facznika krzywkowego

Do wytacznika silnikowego

Do przekaznika przeciazeniowego
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Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatow faczeniowych.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Spetnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).
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Aprobaty

Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSA File No.

CSA Class No.

North America Certification

Specially designed for North America

Krzywe charakterystyki
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1: Wytacznik silnikowy

17.02.2021

UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
E36332

NLRV

165628

3211-05

UL listed, CSA certified

No
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Wymiary
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