Luftschlauch
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MERKMALE

Kompatibel mit einer

Vielzahl von
Armaturen

Maximaler
Betriebsdruck von
bis zu 22 bar

FDA-konform fiir
Substanzen, die
allgemein als sicher
anerkannt sind

PTFE-Schlauch mit
hoher Bestandigkeit

gegen aggressive
und korrosive Mittel

Unsere
Pneumatikrohren
bieten lhnen eine
hohe
Abriebfestigkeit

RS Pro Druckluftschlauch,
durchsichtig Fluoropolymer, 4
mm x 1005 T Serie

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Luftschlauch @

Produktbeschreibung

Egal, ob Sie ein Upgrade lhres vorhandenen Polyurethan-Rohrs, Gummirohrs suchen, get mehr aus
Ihrem pneumatischen System heraus, oder es gibt einen Visual Defect. Der richtige
Druckluftschlauch ist fir einen stabilen Druckluftdruck und die Sicherheit des Benutzers
unerlasslich.

Allgemeine
Farbe Transparent
Material Fluoropolymer

Hohe Abriebfestigkeit, PTFE-Schlauch mit hoher
Bestandigkeit gegen aggressive und korrosive Mittel

Anwendung Lebensmittel- und industrielle Anwendungen

Besondere Merkmale

Schlauchinnendurchmesser 2.5mm
AuBendurchmesser des Schlauchs 4mm
Lange 5m

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximaler Betriebsdruck 22 bar
Minimale Betriebstemperatur -40°C
Maximale Betriebstemperatur 150 °C.

Konformitat/Zertifizierung FDA 177.1550
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advantages

- excellent resistance to chemicals
and high temperature

- food quality

- close tolerance, 4 mm to 12 mm
tube o.d.

100ST
10257

in 5 m rolls:
in 25 m rolls:

applications

connections

- food and industrial
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LF3600, LF3800
push-in fittings*
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* ferrules ars necessary
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