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Der Kunststoff-Mantel ist
im Klemmbereich zu entfernen
Mechanische Eigenschaften
Seilklemmung: Zn-DruckguR/St
Feder: X12CrNi177 (1.4310)
Augenschraube: DIN 444 4.6 verzinkt M12x30
Umgebungstemperatur: -25°C bis +/0°C
Seil ©: D= @2 2-5 mm
Seilbefestigung: Uber Schnellspanneinrichtung (Quick-Fix)
Federrate: 1.9 N/mm
Federhdchstkraft: 335 N
Gewicht: ca 0,35 kg
Einbaulage: beliebig
Bemerkungen
Seil mit Zubehor auf Wunsch lieferbar.
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