Beipackzettel/ Instructions
LCIS Halbleiterrelais/ LCIS Solid State Relay

Sicherheitshinweise /Safety Warnings/ Consignes de Sécurité

WARNUNG WARNING AVERTISSEMENT

Verl fahr beiu ichender Qualifikation des A Risk of injury by deploying insufficient qualified A Risques de blessures en cas de qualification

i Is! Unsachg ter Umgang durch nicht operating employees. Inapproperiate appoint of not qualified insuffisante du personnel opérateur | Une manipulation non
qualiﬂz.ertes oder unzureichend qualifiziertes Personal kann zu or insufficient personal can cause property damages and conforme par un personnel non qualifé ou dont la qualification est

Personen- und Sachschaden filhren. Tatigkeiten, die besondere personal injuries. Tasks which apply special procedures should insuffisante peut entrainer des dommages matériels et corporels.

Mafinahmen vorschreiben solten nur von vorher be done by trained and qualified employees or experts, Le personnel instruit au préalable ou kes techniciens, en

unterwiesenem Personal oder Fachkréften, insbesondere especially electricians. particulier kes électriciens, sont les seuls habilités pour exécuter

Elektrofachkraften durchgefiihrt werden. les activités requérant des mesures particuliéres

A Kurzschliisse und Stromschldge durch falsches A Short circuits and electric shocks by wrong voltage A Court-circuits ou électrocutions par une mauvaise mise

Anlegen der Spannung! Durch einwirkende Strime kiinnen  application and wrong wiring. People can be injured by sous tension | Des personnes peuvent étre blessées ou le

Personen verletzt und das Gerét zerstiint werden. Schalten Sie electric current and the product can be damaged. Switch of  matériel détérioré en cas de courants. Désactivez le systéme

vor der Inbetriebnahme das gesamte System spannungsfrei the power of the whole system before wiring. complet avant la mise en service et contriler les raccords aprés

und priifen Sie nach Anlegen der Spannung die Anschliisse. la mise sous tension.

VORSICHT CAUTION ATTENTION

A Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom. Durch A Risk of injury by electric cumrent. People can be injured A Risque de blessure lié au courant électrique !

einwirkende Strime kinnen Personen verletzt und das Gerdt by electric current and the product can be damaged. Des personnes peuvent étre blessées ou le matériel détériorg

zerstiirt werden. Schalten Sie das System vor der Montage Deenergize the system before mounting. en cas de courants. Mettre le systéme hors tension avant ke
spannungsfrei. montage.

HINWEIS NOTICE AVIS

» Halten Sie die ESD-Vorschriften ein. * Follow the ESD regulations. * Les prescriptions relatives aux décharges électrostatique

(ESD) doivent étre respectées.

* Halten Sie wihrend des Einrichten und Betreibens die . Foﬂ'ow the valid safefy regulations and general * Respectez les directives de sécurité (également les directives
geltenden Sicherheits- und Unfallverhii hriften, reg g g the technical standards. nationales de sécurité) en vigueur pour le montage et
sowie die allgemeine Regeln der Technik ein. l'exploitation, les prescriptions de prévention des accidents

ainsi que les régles générales de la technigue.

+ Benutzen Sie nur zertifizierte Komponenten. « Only use certified components. Only this way a reliable  « Le fonctionnement sdr de I'appreil n'est garanti gu'avec
Nur so ist eine sichere Gerdtefunktion gewdhrlei: fi ioning is d des composants certifiés.

Produktaufbau / Product Assembly

Schraub-/Push-In Anschluss/ Screw/Push-In terminal
4 Aufnahmen flr Beschriftungsschilder/ 4 Labeling plate holders
Status LED/ Status LED

1
2
3

LED Status / LED Status
Color Status/ Status Beschreibung/ Description

griin/ green an/ on Spannungsversorgung an' Power on



Male/ Dimensions

; F‘l Push-In/ Push4n 1 Schraubklemme/ Screw Terminal '}

3| At Typl '!g At-Nr ] Ty
Part-No.  Type ParkNo. Tipe
= 2886005 LCISSR-DC-2L-200110-P1 8885843 LCIS-SR-DC-2L200110-8
(| 8886028 LOIS-SR-DC-2L-2001 2051 BEESATD LCIS-SR-DC-2L200120-5
Eol 38060977 LCIS-SROCSAC 2L-200220-P 8885855 LCIS-SR-DOAC-2L-200220-5
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Pinbelegung ! Pin Assignment
DC 24 VW AC 24-240 V DC 24V I/DC 60D Y
13— Q—D-AE 14»—42\\ —a A2
140—| L —o+A1 +13 =—— K: —a+ 41
Aurti kel +Ad A2 14/+13 I, ma
Pin Beschrelbung/ Pin g"’"‘"‘;:ﬂ"‘“’ ftem nominal max
Descriptian 1 _Hz“‘“ BBBGEES DC 24 W AL 264 ZA

1 A2 3 o BBBEOZE DC24 W AC 264 ZA
2 -A2 3 Al BRBERE43 DC 24V OC 60V 0,5A
3 +A1 3 14 BBBEEEZ DC 24V OC 60V 0,5A
4 14 5 .13 BBBEO2E DC 24V 0C 60V 0,5 A
5 13 BEBEDZE DC 24 V OC 80 05A
p 13 & +13

Montage — Demontage /| Mounting — Demounting

[ ] P

;{“ﬂx A0e
135

?.f

EZEEEERRS




Verdrahtung !/ Wiring

S hraub kil emmime
Screw Terminal

Ablsollerldnge
Siripping Length

§_  eindrihtig
Lﬁ solid
[ -
feindrihtig
EE fine sranded
feindréhtig mit
& Aderendnliise
i_E_:-ll fine sfranded
wify feruie

Push-in
Push-in

Ablsollerldnge
Siripping Length

L] eindrihtig
ﬁ_ﬁ solid
ﬁ feindrihtig
fine sfranded

feindréhtig mit
L] Aderendhiiiss

‘_E fine sfranded

wify feruie

Querschnitt
Conductor Size

025 .25 mm?
AWG 20— 14

025 25 mm?
AWG 20— 14

025.. 1,5 mm?
AWG 20— 16

Querschnitt
Conductor Size

025 25 mm?
AWE 20 - 14

025 25 mm?
AWE 20 - 14

025.. 1,5 mm?
AWG 20 - 16

EmD— 05_0ENm 2
35x05mm 4.4-620bin
3,0x 05 mm

==
35 x0,5mm
30 x0,5mm

Installation Briickungskdamme
Jumper Comb Installation

" ol Zslel o2t e A B S

Deinstallation Briickungskdmme
Jumper Comb Deinstallation



Zubehor
Accessories

Artikel-Nr.
Part-No.

8886956

aa86947

8886940
8586944

8886953

Typ
Type

LCIS-ZB-BZS-white-00

LCIS-ZB-BK-white
LCIS-BKW-4-polig
LCIS-BKW-8-polig

LCIS-BKW-16-polig

. &

10

10

10

Beschreibung

Description

Beschrftungsschilder 5x5 mm, weill, 1 Rahmen mit 200 Schildam
Labeling plates Sx5 mm, white, 1 frame with 200 plates

Brickungskamm, isoliert, 2-polig 6 A, welll
Jumper comb, solated, 2-pole 6 A, white
Brockungsk amm, isolient, 4-polig 6 A, wail
Jumper comb, isolated, 4-pole & A, white

Brickungskamm, isoliert, 8-polig 6 A, welll
Jumper comb, solated, 8-pole 6 A, white
Brockungsk amm, izoliert, 16-polig 6 A, weailk
Jumper comb, solated, 16-pole § A, while



