We measure it.

Termometro infrarrojo
(2 canales)

testo 810

Termometro dual para la medicidn sin contacto de
temperatura superficial y medicion de la temperatura
ambiente, en comodo formato de mano

i Mode )8
Puntero laser de un punto y 6ptica 6:1 w

Funcién Hold de retencioén, visualizacion de valores
max., min. y de la diferencia entre la temperatura
superficial y ambiental

Emisividad ajustable

lluminacién de pantalla

Figura 1:1

Incluye capuchoén de proteccion, hebilla de mano y bolsa

para el cinturén

acias a su reducido tamarfo, se puede tener el testo 810
e a mano, por ejemplo en el bolsillo del pantalén.
j i n un puntero laser de un




testo 810 We measure it.

Datos técnicos / Accesorios

Datos técnicos generales
testo 810 Distancia de medicién | 6:1

testo 810, termdmetro de dos canales con Sefializacion del punto | Léser de 1 haz

infrarrojos, puntero laser, termémetro ambiental de medicién )
. . < .z o
NTC integrado, incluye capuchén de proteccién, — - I
protocolo de calibracion, bolsa para el cinturén Emisividad 0.2... 0.99 ajustable b=
y pilas Banda de espectro 8..14 pym §
S ° o
Modelo 0560 0810 Temperatura de servicio| -10... +50 °C g
Tipo de pila 2 pilas miniatura AAA 3
0
Tiempo de operatividad | 50 h (tipico con pantalla sin iluminacién) §
Medidas aprox. 119 x 46 x 25 mm (capuchodn de
proteccién incluido)
Peso 90 g (capuchon de proteccion y pilas inclusive)
Clase de proteccion IP40
Tipos de sensor
Infrarrojo NTC
Rango de medicién -30 ... +300 °C -10 ... +50 °C
Exactitud +1 digito +2.0 °C (-30 ... +100 °C) +0.5 °C
+2% del v.m. (rango restante)
Intervalo de mediciéon 0.5s 0.5s
Resolucién 0.1°C 0.1°C
Accesorios Modelo

Accesorios para instrumentos de medicion

Cinta adhesiva, p. €j. para superficies pulidas (rollo, L: 10 m, A.: 25 mm), € = 0.95, resistente a temperaturas hasta +250 °C 0554 0051

Bolsa para cinturén 0516 4007

Certificado de calibracién ISO de temperatura, termémetros infrarrojos; puntos de calibracion -18 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0401

Certificado de calibracién ISO de temperatura, termémetros infrarrojos; puntos de calibracién +60 °C; +120 °C; 180 °C 0520 0002

Reservado el derecho a modificaciones, también de caracter técnico.

Certificado de calibracion I1ISO de temperatura; para sondas de penetracion/inmersién; puntos de calibracion -8 °C; 0 °C; +40 °C | 0520 0181




