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SENSORI

TRM

TERMOMETRO A RESISTENZA
MULTIFUNZIONALE

Termoresistenza costruita in cavo ad isolamento minerale
compatto flessibile (MgO) con connettore COSTAMPATO (IP-67)

ad innesto avvitato M12, adatta agli impieghi piu diversificati.
Valida alternativa anche alle versioni con testa di connessione

CARATTERISTICHE TECNICHE

M12x1 @4

B2-3-45-6

i 4

L=100-=150-250-350-500- 750 - 1000mm

Elemento sensibile:

Singolo 1 Pt 100 ohm 0° C precisione secondo IEC 751 classe B, classe A o classe AA
Limiti di impiego:

- Classe B: -50 + 500°C

- Classe A: -30 + 350°C

- Classe AA: 0 + 250°C

Costruzione:

Ad isolamento minerale compatto (MgO)

Raggio min. di curvatura:

3 volte di diametro (esclusa la parte senibile terminale non piegabile per ~ 30 mm)
Materiale della guaina:

AlSI 316

Connessione elettrica:

Conettore in nylon COSTAMPATO a 4 contatti con innesto avvitato M 12x1 (secondo NORME DIN-VDE0627) con filettatura metallica. Grado di
Temperatura MAX 90° C

Isolamento:

100 M ohm a 100 Vcc

Marcatura:

Riportante il valore di taratura a 0° C, la data di costruzione ed il codice di rintracciabilita’
Accessori:

Prolunghe M12
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