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SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

CORDONS DE MESURE POUR CONTRÔLEURS D’ISOLEMENT              

CODE 
ARTICLE DESCRIPTION LONGUEUR CA 6505 CA 6545 CA 6547 CA 6549 CA 6550 CA 6555

P01295231 Cordon de sécurité simplifié HT 
Rouge / reprise arrière noir 3 m ■ ■ ■ ■

P01295232 Cordon de sécurité simplifié HT 
Bleu + pince Crocodile bleue 3 m ■ ■ ■ ■

P01295221 Cordon de sécurité HT 
gardé bleu à reprise arrière 0,35 m ■ ■ ■ ■

P01295220
Jeu de 3 cordons de sécurité 
avec pince croco HT rouge 

bleu noir
3 m ■ ■ ■ ■

P01295214
Cordon de sécurité avec Pince 

Croco HT
Bleue

8 m ■ ■ ■ ■

P01295215 Cordon de sécurité avec Pince 
Croco HT Rouge 8 m ■ ■ ■ ■

P01295216 Cordon de sécurité avec reprise 
arrière et Pince Croco HT noire 8 m ■ ■ ■ ■

P01295217 Cordon de sécurité avec Pince 
Croco HT  Bleue 15 m ■ ■ ■ ■

P01295218 Cordon de sécurité avec Pince 
Croco HT  Rouge 15 m ■ ■ ■ ■

P01295219
Cordon de sécurité avec reprise 

arrière 
et Pince Croco HT noire

15 m ■ ■ ■ ■

P01295465
Jeu de 3 cordons de sécurité 
simplifié HT rouge bleu noir 

avec reprise arrière
3 m ■ ■

P01295466
Jeu de 3 cordons de sécurité 

avec pince croco HT rouge bleu 
noir avec reprise arrière

3 m ■ ■

P01295467 Cordon de sécurité HT 
gardé bleu à reprise arrière 0,5 m ■ ■

P01295468 Cordon de sécurité avec Pince 
Croco HT Bleue 8 m ■ ■

P01295469 Cordon de sécurité avec Pince 
Croco HT  Rouge 8 m ■ ■

P01295470 Cordon de sécurité avec reprise 
arrière et Pince Croco HT noire 8 m ■ ■

P01295471 Cordon de sécurité avec Pince 
Croco HT Bleue 15 m ■ ■

P01295472 Cordon de sécurité avec Pince 
Croco HT Rouge 15 m ■ ■

P01295473 Cordon de sécurité avec reprise 
arrière et Pince Croco HT noire 15 m ■ ■

P01295471A Cordon de sécurité avec Pince 
Croco HT bleue 20 m ■ ■

P01295472A Cordon de sécurité avec Pince 
Croco HT rouge 20 m ■ ■

P01295473A Cordon de sécurité avec reprise 
arrière et Pince Croco HT noire 20 m ■ ■
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■ Accessoires    ■ Inclus dans l’état de livraison d’origine

2 m

2 m


