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RS Pro M8 x 25 mm 
Innensechskant-

Sechskantschraube, einfach 
Edelstahl 

RS Best.-Nr. 281-164             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Kann anstelle eines 
Sechskantbolzens 
verwendet werden, 
wenn es vorhanden 
ist Weniger Spiel 

• Die Kopfhöhe 
entspricht dem 
Schaftdurchmesser 

• Innensechskantschr
aube - stärkste aller 
Kopfausführungen 

• Verschiedene 
Gewindegrößen 
erhältlich 

 

 

 

 

 

MERKMALE 
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 Die Innensechskantschrauben von RS PRO haben einen schmalen Kopf und sind perfekt für den 
Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen geeignet. Die Befestigungselemente sind nützlich für die 
Reparatur und Wartung von Maschinen und in vielen Bereichen. 
Da diese Innensechskantschrauben aus Edelstahl A2 (304) bestehen, sind sie ideal für den Einsatz 
in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Edelstahl A2 bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit 
und ist erschwinglicher als Edelstahl A4 (316). 

 

 

 

Gewindegröße M8 

Kopfform Sechskant-Steckschlüsselkappe 

Material Edelstahl 

Oberfläche Einfach 

Gewindetyp Metrisch 

Anwendungen 

Holzbearbeitung, Haushaltsanwendungen, 
Befestigungselemente und Befestigungen, 
Werkzeugmaschinen und Reparatur, Sicherheitsschutz, 
Tafelbau 

    

 

 

Länge 25mm 

Edelstahlausführung 304 A2 

Gewindesteigung 1.25mm 

Kopfdurchmesserbereich 12,70 mm bis 13,27 mm 

Kopfhöhenbereich 7,64 mm bis 8 mm 

Nennbereich der Schlüsselgröße 6,020 mm bis 6,14 mm 

Schlüsseleinbindung 4mm 

  

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Konformität/Zertifizierung RoHS-Konformitätszertifikat, DIN912, ISO4762, ANSI 
B18 

       

 

 

 
 

 

   

Zulassungen 
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