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goulottes DLP monobloc pour montage appareillage - couvercle 65 mm
35 x 80 et 50 x 80
profilés et accessoires de cheminement

Emb. Réf. Goulottes monobloc 1 compartiment

Conforme à la NF C 68-104

35 x 80 50 x 80 Goulottes 
24  20(1) 104 61 104 62 Comprennent :

- 1 corps
- 1 couvercle souple larg. 65 mm
Long. 2 m
Section maximale : 2240 mm2

(35 x 80)
Section maximale : 3340 mm2

(50 x 80)
S'associent avec prises Mosaic
et supports pour couvercle 65 mm
(voir p. 819)

Cloisons
24(1) 105 82 Cloison de séparation - long. 2 m
16(1) 105 84 Cloison de séparation 

auto-adhésive - long. 2 m

Joints
20 106 91 Joint de corps à éclisse
20 106 92 Joint de corps, fixation par adhésif

10 108 01 Joint de couvercle 65 mm

Accessoires

Réhausse
24(1) 105 80 Long. 2 m, couleur gris anthracite

Tenue des câbles

50 106 81 Agrafe

100 308 81 Embase pour collierAngles et embout

35 x 80 50 x 80 Angles intérieur et extérieur

10 106 01 106 02 Angle intérieur, varie de 85° à 95°

10 106 21 106 22 Angle extérieur, varie de 60° à 120°

Angle plat
10 107 67 Angle plat à 90°

Embout

10 107 22 Embout gauche ou droit
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Prises Programme Mosaic avec support 
(p. 819)

Supports et prises Programme Mosaic 
pour goulotte (p. 819)

Emb. Réf. Dérivations

Dérivation plane
5 107 35 Permet la dérivation vers un profilé

larg. 80 mm

Dérivation d’angle pour goulottes DLP monobloc 
5 107 63 Permet la dérivation dans un angle intérieur,

vers les goulottes 35 x 80, 35 x 105,
50 x 80, 50 x 105 
Doit s'associer à l’angle intérieur réf. 106 01
ou 106 02

Dérivation d’angle pour DLP 3D
5 107 61 Permet de dériver dans un angle intérieur

vers les goulottes DLP 3D 55 x 55 mm ou 
80 x 80 mm

Tableau de choix (p. 814-815)
Tableau de capacité (p. 834-835)

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
Références en rouge : Produits nouveaux

Dérivation plane
réf. 107 35Angle intérieur

variable
réf. 106 02

Angle plat
variable

réf. 107 67

Angle extérieur
variable

réf. 106 22

Références pour goulotte 50 x 80

(1) Nombre de mètres contenus dans l’emballage

Dérivation plane
réf. 107 35 

Angle intérieur
variable

réf. 106 01
Angle plat
variable

réf. 107 67

Angle extérieur
variable

réf. 106 21

Références pour goulotte 35 x 80


