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DETECTEURS DE POSITION
POUR RAINURE PROFIL " T " - KITS DE FIXATION

POUR VERINS A QUEUE D’ARONDE

VERINS N° de
notice

Ø
du vérin

CODE KIT
DE FIXATIONType N° série

- K
- P2L - P2B
- PES
- CSC

441
447
453
CSC

P215
P275
P229

P226B

8 ... 100
16 ... 32
32 ... 100
20 ... 80

N199-1163

NOTA :
vérins K  Ø 8 - 12 mm : 2 rainures en 1 et 2
  Ø 16 - 100 mm : 3 rainures en 1,2 et 3

Pour contrôler les positions situées aux extrémités maximales
du vérin, les détecteurs doivent être montés dans le sens suivant :

Vérin K : 
Ø8-10-12-16 équipés de détecteur MR :
le détecteur dépasse de  5 mm des faces externes du vérin
Ø8-10-12 : câble orienté vers l’intérieur du vérin
Ø16 fond avant : position indifférente
Ø16 fond arrière : câble orienté vers l’intérieur du vérin

Vérin P2B/P2L : position indifférente
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POUR VERINS A RAINURE "T"

VERINS N° de
notice

Ø
du vérin

CODE KIT
DE FIXATIONType N° série

- PEC
- PES
- PES Ω
- GeoMetric®

- CSC
- CGT

449
453
453
GG
CSC
CGT

P226
P229
P234

-
P226B

-

32 ... 100
32 ... 100
32 ... 80
32 ... 100
20 ... 80
16 ... 63

(1)

(1) Mini-kit de fi xation (écrou profi lé + vis) fourni avec les détecteurs

NOTA :
vérins PEC
vérins PES 453 Ø 32 : 3 rainure «T»
    1 rainures queue d’aronde
  Ø 40 mm : 4 rainures «T»
    1 rainures queue d’aronde
  Ø 50 mm : 5 rainures «T»
    1 rainures queue d’aronde
  Ø 63-100 mm : 4 rainures «T»
    4 rainures queue d’aronde
Pour contrôler les positions situées aux extrémités maximales
du vérin, les détecteurs doivent être montés dans le sens suivant :

Vérin PEC :
Ø32-40       : câble orienté vers l’intérieur du vérin
Ø50-100   : position indifférente

Vérin PES 453 :
Ø32-40 : câble orienté vers l’intérieur du vérin
Ø50-100  : position indifférente

2
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Possibilité de montage des détecteurs sur n’importe lequel 
des 4 tirants.

III

Possibilité de montage des détecteurs avec sortie électri-
que dirigée vers le l’intérieur (pour contrôler les positions 
situées aux extrémités maximales du vérin)

I

Possibilité de montage des détecteurs avec sortie électri-
que dirigée vers l’extérieur du vérin en retournant de 180°  
le détecteur sur son kit de fi xation

II

Ø vérin 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
D 24 30 33 38 44 50 69 77 89 104
E 24 26 30 35 39 49 61 69 87 101

I
E

D
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III

POUR VERINS A TIRANTS

VERINS N° de
notice

Ø
du vérin

CODE KIT
DE FIXATIONType N° série

- PCN 437 P245 25 N199-1051

- PES
- PES Ω
- PCN

450
450
437

P232
P234
P245

32-40
50-63-80

100
125-160-200

N199-1047
N199-1048
N199-1049
N199-1050
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Pour tous les diamètres :
Possibilité de montage des détecteurs avec sortie élec-
trique dirigée vers l’intérieur du vérin (pour contrôler les 
positions situées aux extrémités maximales du vérin): 

Pour les diamètres 25 à 63 :
Possibilité de montage des détecteurs avec sortie électri-
que dirigée vers les fonds du vérin en retournant de 180° 
l’ensemble détecteur + collier de fi xation : 

I

II

II

Ø 8-20   : position indifférente
Ø 25-80 : câble orienté vers l’extérieur du verin

Possibilité de montage des détecteurs magnétiques pour 
contrôle de positions intermédiaires : fi xation par un collier

Ø vérin 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63
D 14,5 15,5 15 16,5 19 21,5 26,5 31 38 45
E 13,5 14,5 16,5 19 20,5 23 29,5 31,5 36,5 43,5
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POUR VERINS RONDS

VERINS N° de
notice

Ø
du vérin

CODE KIT DE FIXATION

Type N° série plastique inox

- C.AS
- CC.AS
- CIS
- CIB
- CIX

435
435
438
447
435

P220
P220
P225
P275
P252
P258

8-10
12
16
20
25
32
40
50
63
80

-
N199-1038
N199-1039
N199-1040
N199-1041
N199-1042
N199-1043

-
-
-

N199-1037
N199-1054
N199-1054
N199-1055
N199-1055
N199-1056
N199-1058
N199-1044
N199-1045
N199-1046

Ø 12 à 40 mm Ø 8 à 80 mm

DETECTEURS DE POSITION
POUR RAINURE PROFIL " T " - KITS DE FIXATION

Ø vérin 32 40 50 63 80 100 125
D 28 32 37 41 58 65 73
E 28 31 36 40 54 62 73

Possibilité de montage des détecteurs magnétiques pour 
contrôle de positions intermédiaires.

Possibilité de montage des détecteurs avec sortie électri-
que dirigée vers l’arrière du vérin en adaptant le détecteur 
+ la bride de fi xation.

I

II

Possibilité de montage des détecteurs sur n’importe lequel 
des 4 bossages
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POUR VERINS A TUBE PROFILE

VERINS N° de
notice

Ø
du vérin

CODE KIT
DE FIXATIONType N° série

- PES 450 P230
32-40
50-63

80-100-125

N199-1047
N199-1048
N199-1049


