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Figura pode ser diferente

Informações do pedido

Tipo Nº de artigo

PBT-RB100SG1SSNAMA0Z 6038648

Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/PBT

 

Dados técnicos em detalhe

Características

Meio Líquido, gasoso

Tipo de pressão Pressão relativa

Faixa de medição 0 bar ... 100 bar

Temperatura de processo 0 °C ... +80 °C

Sinal de saída 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios

Performance

Não linearidade ≤ ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) according to IEC 61298-2

Precisão ≤ ± 1 % da margem

Precisão de compensação do sinal zero ≤ 0,5% da margem tip., ≤ 0,8% da margem máx. (com na linearidade 0,5%)

Histerese ≤ 0,16 % da margem

Não repetibilidade ≤ 0,1 % da margem

Tempo de oscilação < 4 ms

Interferência de sinal ≤ 0,3 % da margem

Desvio a longo prazo/estabilidade por ano ≤ 0,1 % da margem segundo IEC 61298-2

Faixa de temperatura de medição 0 °C ... +80 °C

Vida útil No mínimo 100 milhões trocas de carga

Mecânica/sistema elétrico

Conexão de processo G ¼ A segundo DIN 3852-E

Materiais em contato com o meio Conexão de pressão: aço inoxidável 316L
Sensor de pressão: aço inoxidável 316L (a partir de 0 bar ... 10 bar aço inoxidável rel.13-8 PH)

Líquido interno de transmissão Óleo de silicone (apenas para faixas de medição < 0 bar ... 10 bar e ≤ 0 bar abs. ... 25 bar
abs.)

Furo de canal Standard

Material da carcaça Aço inoxidável 316L

Tipo de conexão Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67

1) A alimentação do transmissor de pressão deve ser feita através de um circuito de corrente com limitação de energia segundo 9.3 da UL/EN/IEC 601010-1 ou LPS
segundo UL/EN/IEC 60950-1 ou Class 2 segundo UL 1310/UL1585 (NEC ou CEC). A alimentação de tensão deve ser adequada para o funcionamento acima dos
2.000 m, caso o transmissor de pressão seja utilizado a partir desta altura.
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Tensão de alimentação 8 V DC ... 30 V DC 1)

Consumo de corrente Corrente de sinal (máx. 25 mA) para saída de corrente
Máx. 8 mA para o sinal de saída de tensão

Segurança elétrica Proteção contra sobretensão: 32 V DC, 36 V DC bei 4 mA ... 20 mA
Resistente a curto-circuito: QA contra M

Proteção contra inversão de polaridade: L+ contra M
Classe de proteção: III

Tensão de isolamento 500 V DC

Conformidade CE Diretriz para aparelhos de pressão: 2014/68/UE, Diretriz EMC: 2014/30/CE, EN 61326-2-3

Peso sensor Aprox. 80 g

Vedante NBR

Grau de proteção IP67

Classe de proteção III ✔

Condições de referência Condições de referência: segundo IEC 61298-1

1) A alimentação do transmissor de pressão deve ser feita através de um circuito de corrente com limitação de energia segundo 9.3 da UL/EN/IEC 601010-1 ou LPS
segundo UL/EN/IEC 60950-1 ou Class 2 segundo UL 1310/UL1585 (NEC ou CEC). A alimentação de tensão deve ser adequada para o funcionamento acima dos
2.000 m, caso o transmissor de pressão seja utilizado a partir desta altura.

Dados ambientais

Temperatura ambiente 0 °C ... +80 °C

Temperatura de armazenamento –40 °C ... +70 °C

Umidade relativa do ar 45 % ... 75 %

Carga de impacto 500 g segundo IEC 60068-2-27 (choque mecânico)

Esforço de vibração 10 g segundo IEC 60068-2-6 (vibração com ressonância)
20 g opcional

Classificações

ECl@ss 5.0 27200614

ECl@ss 5.1.4 27200614

ECl@ss 6.0 27200614

ECl@ss 6.2 27200614

ECl@ss 7.0 27200614

ECl@ss 8.0 27200614

ECl@ss 8.1 27200614

ECl@ss 9.0 27200614

ETIM 5.0 EC002476

ETIM 6.0 EC002476

UNSPSC 16.0901 41112410
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Desenho dimensional (Dimensões em mm)

Carcaça com conector redondo M12 x 1, IP67
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M12 x 1, 4-pin
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Acessório recomendado
Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/PBT

Descrição resumida Tipo Nº de artigo

Cantoneiras e placas de fixação

Cantoneira de fixação para montagem na parede fácil e estável para sensores de pres-
são com sextavado de 27 mm, Alumínio

BEF-FL-
ALUPBS-HLDR

5322501

Conectores encaixáveis e cabos

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, angular
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: PVC, não blindado, 5 m

DOL-1204-W05MD 6020399

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, reto, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogênio, não blindado, 2 m

YF2A14-020UB3X-
LEAX

2095607

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, reto, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, não blindado, 2 m

YF2A14-020VB3X-
LEAX

2096234

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, reto, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, não blindado, 5 m

YF2A14-050VB3X-
LEAX

2096235

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, reto, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogênio, não blindado, 10 m

YF2A14-100UB3X-
LEAX

2095609

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, reto, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, não blindado, 10 m

YF2A14-100VB3X-
LEAX

2096236

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, reto, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, não blindado, 15 m

YF2A14-150VB3X-
LEAX

2096237

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, reto, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, não blindado, 20 m

YF2A14-200VB3X-
LEAX

2096238

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, angular, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogênio, não blindado, 2 m

YG2A14-020UB3X-
LEAX

2095766

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, angular, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, não blindado, 2 m

YG2A14-020VB3X-
LEAX

2095895

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, angular, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogênio, não blindado, 5 m

YG2A14-050UB3X-
LEAX

2095767

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, angular, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, não blindado, 5 m

YG2A14-050VB3X-
LEAX

2095897

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, angular, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogênio, não blindado, 10 m

YG2A14-100UB3X-
LEAX

2095768

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, angular, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, não blindado, 10 m

YG2A14-100VB3X-
LEAX

2095898

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, angular, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, não blindado, 15 m

YG2A14-150VB3X-
LEAX

2096213
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Descrição resumida Tipo Nº de artigo

Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, angular, Codificado A
Cabeçote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, não blindado, 20 m

YG2A14-200VB3X-
LEAX

2096214
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Sobre A SICK
A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma 
gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os 
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente. 

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os 
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. em centros de aplicação na europa, Ásia 
e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida 
útil da máquina e garante a segurança e a produtividade. 

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

No mUNdo INTeIro, perTo de voCê:
pessoas de contato e outros locais de produção - www.sick.com


