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ECPH(ENIX

Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - TMCP 1 M1

300 4.0A - 0915797

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation

utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

(http://phoenixcontact.fr/download)

Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pble, semi-temporisé, 1 fermeture et 1 ouverture

Données commerciales

Unité de conditionnement 6 pc
I
47017918"600631

GTIN 4017918600631

Poids par piéce (hors emballage) 0,046 KGM

Numéro du tarif douanier 85362010

Pays d'origine Allemagne
Caractéristiques techniques
Généralités

Type de montage sur embase

Coloris noir

Nombre de pdles 1

Catégorie de surtension_GRP Il

Matériau isolant PAG6

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2

Caractéristiques électriques

Type de fusible

Disjoncteur

Tension de choc assignée 2,5kV

Tension de référence 250V AC
65V DC

Courant de référence Iy 4 A

Résistance d'isolement R;s,

> 100 MQ (500 V DC)
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure de court-circuit de dimensionnement I,

400 A

2500 A (32 V DC)

Pouvoir de coupure de court-circuit Iy

5000 A (UL 1077 : 277 V AC)

2000 A (UL 1077 : 65V DC)

Rigidité diélectrique

3000 V AC (Zone de manceuvre)

1500 V AC (Circuit principal/auxiliaire)

1000 V AC (Circuit auxiliaire 11-12 a 23-24)

Nombre de cycles maxi

10000 (pour 1 x |, inductif)

Degré de pollution 2
Catégorie de surtension_GRP Il
Groupe d'isolant Il
Cotes

Hauteur 50 mm
Largeur 12,5 mm
Profondeur 78,5 mm
Hauteur module complet 115 mm
Largeur module complet 38 mm
Profondeur module complet 121 mm

Conditions d'environnement

Indice de protection

IP30 (Zone de manceuvre)

IPOO (Plage de raccordement)

Température ambiante (fonctionnement) -30°C...60 °C
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement enfichable
Normes et spécifications
Normes/prescriptions EN 60934
uL 1077

Environmental Product Compliance

| REACh SVHC

Lead 7439-92-1

Classifications

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27141116
eCl@ss 4.1 27141116
eCl@ss 5.0 27141116
eCl@ss 5.1 27141100
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Classifications

eCl@ss

eCI@ss 6.0 27141100
eCi@ss 7.0 27141116
eCl@ss 8.0 27141116
eCl@ss 9.0 27141116
ETIM

ETIM 2.0 EC000899
ETIM 3.0 EC000899
ETIM 4.0 EC000899
ETIM 5.0 EC000899
ETIM 6.0 EC000899
UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211812
UNSPSC 7.0901 39121411

UNSPSC 11 39121411

UNSPSC 12.01 39121411

UNSPSC 13.2 39121410
Homologations

Homologations

Homologations

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

CSA

@

http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/

074317

UL Recognized

b\

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

FILE E 140459
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Homologations

. . http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE Zeichengenehmigung VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx 40029348

RU C-
EAC [ H [ DE.A*30.B01546

Accessoires

Autres produits

Embase en saillie - TMCP SOCKET M - 0916589

Embase juxtaposable, 2 pdles, peut recevoir deux disjoncteurs unipolaires

Flasque d'extrémité - TMCP CONNECT LR - 0916592

Flasque d'extrémité, largeur: 6 mm, Coloris: noir

-
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