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RS Pro Thermoelement Typ 

K, 150 mm Länge, 3 mm 
Durchmesser → +1100 °C             

RS Best.-Nr. 397-1488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie 
die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 
 

 

 

• Isolierte heiße 
Verbindung 

 

• Mineralisolierung 

 

• Entspricht IEC-
Normen 

 

• Sondenmantel aus 
Edelstahl 310 

 

• Miniatur-
Steckeranschluss 

MERKMALE 
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Von RS PRO gibt es eine Reihe von Temperatursensoren oder Prüfspitzen mit Thermoelement Typ 
K, die den IEC-Normen entsprechen. Diese Thermoelement-Temperaturfühler haben eine robuste 
Konstruktion und verfügen über einen mineralisolierten flexiblen Mantel aus Edelstahl 310, der 
gebogen und geformt werden kann, um einem breiten Anwendungsspektrum gerecht zu werden. Das 
Thermoelement verfügt über eine einteilige isolierte Kontaktstelle zur Reduzierung der elektrischen 
Störungen. Ein Ende des Thermoelements ist mit einem Mini-Flachstecker für einen schnellen und 
einfachen Anschluss abgeschlossen. 
 
 
 
 

 

 

 

Thermoelementtyp                   Typ K 
Temperaturmessbereich -40 °C bis 1100 °C.  
Baugewerbe Mineralisoliert  
Messstelle Isolierte heiße Verbindung 
Genauigkeit ±1.5°C  
Ausgang 100 °C = 4,096 mV  
Seebeck-Koeffizient 41 μV / °C 
Sender Keine  
Kalibrierungsverfügbarkeit Ja  

Anwendung 
Wärmetauscher, Kraftwerke, Ziegel- und Zementöfen, 
Wärmebehandlungs- und Glühöfen, Thermostate, 
Lebensmittelthermometer, Fahrzeugdiagnose und in 
Laboratorien 

  

 

 

Sondendurchmesser 3mm 
Sondenlänge 150mm 
Sondengehäuse Edelstahl 
Prozessanschluss Geformter 2-poliger Stecker 
Isolierung/Ummantelung  Edelstahl 310 
Typ der Anschlussklemmen Miniaturstecker 
Kabelisolierung Glasfaser     

     

 

 

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 
 

Allgemeine 
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Konformität/Zertifizierung EN61340, IEC60584    
Normen erfüllt      IEC 

 

 

Zulassungen 
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