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Saint-Gobain accompagne ses clients dans la 

poursuite de leurs objectifs de sécurité, de 

performance et de notoriété. Nous mettons à 

votre disposition  un support technique et 

commercial qualifié. 

Nos produits sont utilisés dans l’industrie 

agroalimentaire, pour la collecte de lait, la 

distribution de détergents et produits chimiques 

ainsi que pour le transfert de fluide dans l'industrie 

des petites motorisations. Nous misons sur 

l'innovation, l'efficacité, la durabilité et l'intégrité 

de nos produits pour vous fournir des solutions 

personnalisées.

www.processsystems.saint-gobain.com

MISSIONS
Nous co-développons des solutions de 
gestion de transferts de fluides, en offrant à 
nos partenaires un large éventail de 
matériaux.

Afin de répondre rapidement à leurs besoins, 
nous avons construit un modèle opérationnel 
flexible et international.

Nos engagements commerciaux sont fondés 
sur la sérénité et le climat de confiance que 
nous instaurons avec nos clients. 

Les collaborateurs du groupe Saint-Gobain 
sont des experts dans leur domaine, ils 
développent des solutions innovantes pour 
vos applications de transfert de fluides.

Solutions de transfert
de fluides

Une gamme de tubes conçus 
pour répondre aux applications 

spécifiques de transfert de fluides.  
Des tubes hautes performances 

conforment aux règlementations 
en vigueur.

Une gamme de tubes 
biosourcées sans phtalates pour 

le marché de l'industrie 
agroalimentaire.

Des tubes, tuyaux et raccords 
premium  répondant à 

l'ensemble des normes et 
réglementations standard les 

plus exigeantes.

Ce guide de choix a pour 

objectif de vous aider 

dans la sélection de votre 

tube.

Pour choisir le bon tube et 

répondre aux exigences d’une 

application spécifique, il y a 

plusieurs facteurs à considérer. Les 

questions à se poser pour trouver 

le tube adéquat sont donc listées 

sur votre droite. Il est nécessaire de 

tester les tubes dans les conditions 

réelles d’utilisation avant de 

valider une formulation de tube 

particulière.

Pour plus de détails, nous vous 

invitons à vous adresser au support 

technique de la société RS 

Components : 

Distributeur officiel de Saint-
Gobain Performances Plastique en 
Europe.

PROCESS SYSTEMS

1. Quel(s) fluide(s) dois-je transférer ?

2. Á quelle température le tube sera-t-il
soumis ?

 3. Quelle sera la pression maximum de
fonctionnement du tube ou sa 
résistance au vide ?

 4. Quel est le rayon minimum de
courbure souhaité ?

5. Le tube sera-t-il utilisé en pompe
péristaltique ?

6. Votre tube doit-il avoir un haut niveau
de clarté ?

7. Quels sont les certificats de
conformités exigés pour votre 
application ? (Règlementations: UE 
1935/2004, FDA) 

INTODUCTION AU GUIDE DE CHOIX

https://www.processsystems.saint-gobain.com/products/fluid-transfer-solutions


MARCHÉ DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
Applications alimentaires

Nos tubes sont utilisés pour différentes applications dans le transfert d’aliments et de boissons. 

Ils sont utilisés pour le fonctionnement des : 

 Fontaines de boissons et sodas

 Distributeurs automatiques

 Diverses machines de transfert de fluides alimentaires

Nos tubes sont compatibles avec les boissons sans alcool, le café, le thé, les smoothies, la bière, le yaourt, le fromage, le ketchup … 

Nous fabriquons également des tubes pour la collecte du lait dans vos exploitations laitières.

Tube Couleur Flexibilité
Utilisation en 

pompe 
péristaltique

Résistance chimique

Aliments
Aqueux

Produits
laitiers

Alcools
légés
(<20%)

 Alcools
forts

(>20%)

Alim.
gras Certifications 

TYGON® B-44-3 Transparent Élevée __ +++ __ __ __

TYGON® B-44-4X Transparent Élevée __ +++ +++ __ __

TYGON® 2375 Transparent Faible __ +++ __

TYGON® XL-60 Translucide Élevée +++ +++ __

VERSILONTM SPX-60 FB Translucide Élevée ++ +++ __

VERSILONTM FEP-F Transparent Faible __ +++ __

VERSILONTM PFA-F Transparent Faible __ +++

VERSILONTM PTFE-F Translucide Faible __ +++

FDA 

Règlementations 
Européennes 
1935/2004 et 

10/2011  

(pour les matières 
plastiques) 

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++ : Excellent ++ : Bon + : Passable __ : Non recommandé



Tubes
Diamètre
Intérieur

Diamètre
Extérieur Longueur

TYGON S3™ B-44-3 

9124742 1.6 mm 3.2 mm 

15 m 
Tygon® XL-60 

7621310 1.6 mm 4.8 mm 

15 m 

9124751 2.4 mm 4 mm 7621314 3.2 mm 6.4 mm 

9124754 3.2 mm 4.8 mm 7621320 8 mm 11.2 mm 

9124758 3.2 mm 6.4 mm 7621323 4.8 mm 8 mm 

9124760 6.4 mm 9.6 mm 7621326 6.4 mm 9.6 mm 

9124764 7.9 mm 11.1 mm 7621332 12.7 mm 19.1 mm 

9124767 4.8 mm 7.9 mm 7621336 15.9 mm 22.3 mm 

9124773 12.7 mm 19.1 mm 7621345 19 mm 25.4 mm 

9124776 19 mm 25.4 mm 

Versilon™ 

SPX-60 FB 

1639356 2 mm 4 mm 

50 m 

TygonS3™ B-44-4X 

3400728 3.2 mm 4.8 mm 

15 m 

1639357 3 mm 5 mm 

3400734 3.2 mm 6.4 mm 1639358 4 mm 6 mm 

3400740 4.8 mm 8 mm 1639359 5 mm 7 mm 

25 m 

3400756 6.4 mm 9.6 mm 1639360 5 mm 8 mm 

3400762 8 mm 11.2 mm 1639361 6 mm 10 mm 

3400784 9.6 mm 12.7 mm 1639362 8 mm 12 mm 

3400790 12.7 mm 19.1 mm 1639363 10 mm 14 mm 

Tygon® 2375 

7621241 1.6 mm 3.2mm

15 m 

1639364 12 mm 17 mm 

7621250 1.6 mm 4.8mm

7621253 2.4 mm 4 mm 

7621257 3.2 mm 6.4mm

7621263 6.4 mm 9.6mm

7621266 4 mm 5.6mm

7621269 4.8 mm 8 mm 

7621272 8 mm 11.2mm

7621275 9.5 mm 12.7mm

7621279 9.5 mm 15.9mm

7621281 15.9 mm 22.3mm

7621288 12.7 mm 19,1mm 

7621294 25.4 mm 35mm 7.5 m 
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Versilon™ FEP-F 

1581923 2.5 mm 4 mm 

50 m 

1581924 4 mm 6 mm 

1581925 6 mm 8 mm 

1581927 6 mm 9 mm 

1581928 8 mm 10 mm 

1581929 9 mm 12 mm 

1581930 10 mm 12 mm 

Versilon™ PFA-F 

1581908 2.5 mm 4 mm 

50m 

1581909 4 mm 6 mm 

1581911 6 mm 8 mm 

1581912 6 mm 9 mm 

1581913 8 mm 10 mm 

1581914 9 mm 12 mm 

1581915 10 mm 12 mm 

Versilon™ PTFE-F 

1581938 2.5 mm 4 mm 

50m 

1581939 4 mm 6 mm 

1581940 6 mm 8 mm 

1581941 6 mm 9 mm 

1581942 8 mm 10 mm 

1581943 9 mm 12 mm 

1581944 10 mm 12 mm 

Tubes
Diamètre

Intérieur

Diamètre

Extérieur Longueur
Référence

RS
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MARCHÉ DE L'INDUSTRIE DES PRODUITS CHIMIQUES
Applications de transfert de produits chimiques de nettoyage

Nos tubes sont utilisés pour transférer des produits chimiques de désinfection et de nettoyage ou sont utilisés dans les 

pompes péristaltiques pour doser ces mêmes produits. Vous pourrez trouver nos tubes sur différents marchés tels que :

 L’industrie hôtelière, comme les hôtels, les clubs de vacances, les restaurants, les bars et les cafétérias

 L'industrie de la santé, comme les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées et les centres de jour pour adultes handicapées

 Les institutions d'enseignement tels que les universités, les écoles et les centres de formation

Tubes Couleur Flexibilité
Utilisation en 

pompe 
péristaltique

Acides Bases 

TYGON® E-3603 Transparent Élevée __ + +++ + +++ +++

TYGON® A-60-C Beige Élevée +++ __ +++

TYGON® A-60-G Noire Élevée +++ __ +++

TYGON® Chemical Beige Moyenne +++ + +++

TYGON® 2375 Translicide Faible __ + +++

+++ : Excellent ++ : Bon + : Passable __ : Non recommandé

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Concent. ConcentréesMoyens Faibles Moyennes Faibles

A9025079
Barrer 
Tygon A-60-C



+++ : Excellent ++ : Bon + : Passable __ : Non recommandé

VERSILIC Translucide Élevée __ + +

Isoversinic Noire Élevée ++ ++ +

Translucide Faible __ +++

Transparent Faible __ +++

Transparent Faible __ +++

VERSILONTM PTFE

VERSILONTM FEP

VERSILONTM PFA

MARCHÉ DE L'INDUSTRIE DES PRODUITS CHIMIQUES
Applications de transfert de produits chimiques de nettoyage

Nos tubes sont utilisés pour transférer des produits chimiques de désinfection et de nettoyage ou sont utilisés dans les 

pompes péristaltiques pour doser ces mêmes produits. Vous pourrez trouver nos tubes sur différents marchés tels que :

 L’industrie hôtelière, comme les hôtels, les clubs de vacances, les restaurants, les bars et les cafétérias

 L'industrie de la santé, comme les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées et les centres de jour pour adultes handicapées

 Les institutions d'enseignement tels que les universités, les écoles et les centres de formation

Tubes Couleur Flexibilité
Utilisation en 

pompe 
péristaltique

Acides Bases 

Concent. ConcentréesMoyens Faibles Moyennes Faibles

__ __ __ __

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++ +++ +++ +++



TYGON® E-3603 

3139454 0.8 mm 2.4 mm 

15 m 

TYGON® Chemical 

7621342 4.8 mm 8 mm 

15 m 

3139476 1.6 mm 4.8 mm 7621348 3.2 mm 6.4 mm 

3139482 2.4 mm 4 mm 7621351 6.4 mm 9.6 mm 

3139498 3.2 mm 4.8 mm 7621354 9.6 mm 12.7 mm 

3139505 3.2 mm 6.4 mm 7621358 12.7 mm 19.1 mm 

3139511 4.8 mm 8 mm 

Tygon® 2375 

7621241 1.6 mm 3,2mm 

15 m 

3139533 6.4 mm 9.6 mm 7621250 1.6 mm 4,8mm 

9124736 6.4 mm 16 mm 7621253 2.4 mm 4mm 

3139549 7.9 mm 11.1 mm 7621257 3.2 mm 6,4mm 

3139555 9.5 mm 12.7 mm 7621263 6.4 mm 9,6mm 

3139561 9.5 mm 15.9 mm 7621266 4 mm 5,6mm 

9124732 4.8 mm 14.4 mm 7621269 4.8 mm 8mm 

9124745 9.5 mm 22.3 mm 7621272 8 mm 11,2mm 

9124748 12.7 mm 28.7 mm 7621275 9.5 mm 12,7mm 

4189860 4.8 mm 6.4 mm 7621279 9.5 mm 15,9mm 

4189876 12.7 mm 19.1 mm 7621281 15.9 mm 22,3mm 

4189882 4 mm 6 mm 7621288 12.7 mm 19,1mm 

4189898 6 mm 9 mm 7621294 25.4 mm 35mm 7.5 m 

4189911 7 mm 10 mm 

Versilic® 

4189999 2 mm 4 mm 
50 m 

4194373 1.6 mm 3.2 mm 4190012 3 mm 5 mm 

TYGON®  A-60-C

3139690 3.2 mm 6.4 mm 

15 m 

4190034 5 mm 7 mm 

25 m 

3139707 4.8 mm 8 mm 4190040 5 mm 8 mm 

3139713 6.4 mm 9.6 mm 4190056 6 mm 10 mm 

3139729 8 mm 11.1 mm 4190062 8 mm 12 mm 

3139735 9.5 mm 12.7 mm 4190078 10 mm 14 mm 

TYGON® A-60-G 

3139763 3.2 mm 6.4 mm 4190084 12 mm 17 mm 

15 m 

3139779 4.8 mm 8 mm 4924578 4 mm 6 mm 
50 m 

3139785 6.4 mm 9.6 mm 7638182 4 mm 6 mm 

3139791 8 mm 11.2 mm 

Iso-Versinic® 

7638185 2 mm 4 mm 
50 m 

3139814 9.5 mm 12.7 mm 7638188 3 mm 5 mm 

3139820 9.5 mm 15.9 mm 7638191 4 mm 8 mm 

25 m 

3139836 12.7 mm 19.1 mm 7638194 5 mm 8 mm 

3139842 15.9 mm 22.3 mm 7638198 6 mm 9 mm 

4189933 4.8 mm 9.6 mm 7638205 8 mm 12 mm 

4189949 19 mm 25.4 mm 7638208 6 mm 10 mm 

Tubes Diamètre
Intérieur

Diamètre
Extérieur LongueurRéférence

RS Tubes Diamètre
Intérieur

Diamètre
Extérieur LongueurRéférence
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Versilon™ PTFE 

1581931 2,5 mm 4 mm 

50 m 

1581932 4 mm 6 mm 

1581933 6 mm 8 mm 

1581934 6 mm 9 mm 

1581935 8 mm 10 mm 

1581936 9 mm 12 mm 

1581937 10 mm 12 mm 

Versilon™ FEP 

1581916 2,5 mm 4 mm 

50m 

1581917 4 mm 6 mm 

1581918 6 mm 8 mm 

1581919 6 mm 9 mm 

1581920 8 mm 10 mm 

1581921 9 mm 12 mm 

1581922 10 mm 12 mm 

Versilon™ PFA 

1581900 2,5 mm 4 mm 

50m 

1581901 4 mm 6 mm 

1581902 6 mm 8 mm 

1581903 6 mm 9 mm 

1581905 8 mm 10 mm 

1581906 9 mm 12 mm 

1581907 10 mm 12 mm 

Tubes
Diamètre

Intérieur

Diamètre
Longueur

Référence
RS Extérieur
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MARCHÉ DU TRANSFERT DE CARBURANT 

Applications de transfert de carburant pour petits moteurs

Nous commercialisons des tubes permettant de transférer des liquides spécifiques 

dans les petits moteurs. Ces types de tubes sont communément utilisés pour : 

 La liaison entre le réservoir et le carburateur puis le transfert jusqu’au moteur

 La ligne de carburant

 La ligne de retour

 La ligne d'évacuation

Tubes Couleur Flexibilité Applications en 
pompes péristaltiques Compatibilité éthanol Certification 

TYGON® F-4040-A Jaune Élevée ++
Non submersible. 

Compatibilité jusqu'à 
10% d'éthanol

TYGON® LP-1200 Translucide Moyenne __

Submersible. 
Compatible avec le 

transfert de 
carburant à 100%

d'éthanol 

EPA et CARB

Tubes
RS 

Référence Diamètre
Intérieur

Diamètre
Extérieur

TYGON® F-4040-A 

3139577 3.2 mm 6.4 mm 

3139583 4.8 mm 8 mm 

3139599 6.4 mm 9.6 mm 

3139606 8 mm 11.1 mm 

3139612 9.5 mm 12.7 mm 

TYGON® LP-1200 

9124714 2.03 mm 3.6 mm 

9124720 4.76 mm 8 mm 

9124723 2.38 mm 4.8 mm 

9124726 3.17 mm 6.4 mm 

9124739 6.35 mm 9.6 mm 

+++ : Excellent ++ : Bon + : Passable __ : Non recommandé
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Worldwide 
Locations

Beaverton, MI
Bridgewater, NJ

Akron, OH

Mickleton, NJ

Portage, WI

Garden Grove, CA

São Caetano do Sul, Brazil

Neuss, Germany
Wiesbaden, Germany

Lindau, Germany

Saint-Quentin-
Fallavier, France

Bangalore, India

Shanghai, China

Seoul, Korea

Tokyo, Japan

Suwa, Japan

Taipei, Taiwan

Selangor, Malaysia

Sydney, Australia

Charny, France

Macon, France

Manufacturing and
Customer Service Locations

United States
Garden Grove, CA
Beaverton, MI
Bridgewater, NJ
Mickleton, NJ
Akron, OH
Portage, WI

South America
São Caetano do Sul, Brazil

Europe
Charny, France
Macon, France
Saint-Quentin-Fallavier, France
Lindau, Germany
Neuss, Germany
Wiesbaden, Germany

Asia
Shanghai, China
Bangalore, India
Suwa, Japan

Additional Customer Service Locations
Asia

Bangalore, India
Seoul, Korea
Tokyo, Japan
Selangor, Malaysia
Taipei, Taiwan

Australia
Sydney, Australia

Northborough, MA

Mickleton, NJ

Garden Grove, CA

Neuss, Germany

Wiesbaden, Germany

Lindau, Germany

Akron, OH Shanghai, China

Aubervilliers, France

Saint-Quentin-Fallavier, 
France

Portage, WI

Beaverton, MI

Taipei, Taiwan

Bangalore, India

Seoul, Korea

Suwa, Japan

Mâcon, France

São Caetano do Sul, Brazil

Engineering 
Locations

R&D Locations
United States

Northborough, MA

Europe
Aubervilliers, France

Asia
Bangalore, India (coming soon)
Shanghai, China

Application Engineering
North America

Akron, OH – 2
Mickleton, NJ – 1
Garden Grove, CA – 4
Beaverton, MI – 5
Portage, WI – 1

South America
São Caetano do Sul, Brazil - 1

Europe
Mâcon, France – 1
Saint-Quentin-Fallavier, France – 8
Lindau, Germany – 10
Neuss, Germany – 1
Wiesbaden, Germany – 1

Asia
Shanghai, China – 2
Suwa, Japan – 1
Seoul, Korea – 1
Taipei, Taiwan – 1

Performance Plastics 
Process Systems 
Food & Beverage 

Performance Plastics 
Process Systems 
Industrial

FLS-6401-021
7-SGPS

©2017 Saint-Gobain Corporation | 

WARNING: The content of Saint-Gobain tubing materials is not certified by the FDA 
for implant devices and is neither designed nor intended to be used in medical 
applications involving permanent implantation in the human body or permanent 
contact with body fluids or tissues. Failure to comply with this warning may lead to 
serious bodily injury or death.

IMPORTANT: It is the user’s responsibility to ensure the suitability and safety of 
Saint-Gobain materials for all intended uses. Laboratory, field or clinical tests must 
be conducted in accordance with applicable requirements in order to determine the 
safety and effectiveness for use of materials in any particular application. If 
intended for medical use, it is the user’s responsibility to ensure that the materials 
to be used comply with all applicable medical regulatory requirements.

Limitation of 
Liability

Except for products for which Saint-Gobain (SGPPL) has established a specific written 
warranty, the products described herein are sold by SGPPL without any guarantee and/
or warranty, oral or written. User assumes all risk, if any, including the risk of injury, loss or 
damage, whether direct, consequential or incidental, arising out of the use, misuse or 
inability to use these products.

SAINT-GOBAIN DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NOTE: Saint-Gobain Corporation does not assume any responsibility or liability for 
any advice furnished by it, or for the performance or results of any installation 
or use of the product or of any final product into which the product may be 
incorporated by the purchaser and/or user. 

Performance Plastics
www.processsystems.saint-

gobain.com
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