Informachni list vyrobku

NARIZEN{ KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvadéni spotfeby energie na ener-

getickych Stitcich svételnych zdroju

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: PowerLED

Adresa dodavatele: Sheriff Dabiri, THE EWART 3, BT2 7EP UNITED KINGDOM BELFAST NORTERN

IRELAND, XI

Identifikacni znacka modelu: RGB27K-24-120-20

Typ svételného zdroje:

PouZity typ svételného zdroje: LED Nesmérovy  nebo smérovy
smérovy:

Typ patice svételného zdroje Wire

(nebo jiné elektrické rozhrani)

Sitovy nebo nesitovy: NMLS Propojeny svételny Ne
zdroj (CLS):

Barevné laditelny svételny Ano Banka: -

zdroj:

Svételny zdroj s vysokym jasem: Ne

Clona proti oslnéni: Ne Stmivatelny: Pouze konkrét-

nimi stmivaci

Parametry vyrobku

Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Obecné parametry vyrobku:
Spotfeba energie v zapnutém 15 Trida  energetické G
stavu (kWh/1 000 h) zaokrouh- ucinnosti
lend na nejblizsi celé Cislo
UzZite¢ny svételny tok (¢use) | 245inV Sirokém | Ndhradni  teplota 2700
uvadéjici, zda se jedna o tok vse- kuzelu (120°) chromati¢nosti zao-
smérovy (360°), v Sirokém kuze- krouhlend na nej-
lu (120°) nebo v uzkém kuzelu blizsich 100 K ne-
(90°) bo rozsah nahrad-
nich teplot chroma-
ticnosti zaokrouhle-
ny na nejblizsich 100
K, které Ize nastavit
Ptikon v zapnutém stavu (P,,) 14,4 Ptikon v pohotovost- 0,00
vyjadieny ve W nim rezimu (Pg) vy-
jadreny ve W a zao-
krouhleny na dveé de-
setinna mista
Pfikon v pohotovostnim rezimu - Index podani ba- 80

pri pripojeni na komunikacni sit
(Phet) pro CLS vyjadreny ve W a
zaokrouhleny na dvé desetinnd
mista

rev zaokrouhleny na
nejblizsi celé Cislo
nebo rozsah hodnot
CRI, které lze nasta-
vit
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Vnéjsi rozmé- | Vyska 2 Spektralni  slozeni Viz obrazek na
ry v mm | $ika 12 zafivého toku v roz- posledni strané
bez ptipadné- Hloubka 5 000 mezi 250 nm az 800
ho samostat- nm pfi plném vyko-
ného prediad- nu
ného pfristro-
je, pripadnych
dild  pro fi-
zeni osvétle-
ni a pripad-
nych neosvét-
lovacich dilG
Udaj o rovnocenném piikonu®@ - Pokud ano, rovno- -
cenny prikon (W)
Trichromatické sou- 0,460
fadnice (x a y) 0,410
Parametry smérovych svételnych zdroja:
Maximalni svitivost (cd) 271 Uhel polovi¢ni oso- 120
vé svitivosti ve stup-
nich nebo rozsah uh-
G0 poloviéni osové
svitivosti, které lze
nastavit
Parametry pro LED a OLED svételné zdroje:
Hodnota indexu podani barev 6 Cinitel funkéni spo- 0,90
R9 lehlivosti
Cinitel starnuti 0,70

(a),,—“: nepouzije se;

(b),,—”: nepouzije se;
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EVZRFINE 275

Spectrum Test Report
Sample : Date : 2025-08-09 10:00:23
Specification : RGB27K-24-120-20 Sam. Status - OK
Sample No. -6 Instrument - HAAS-2000(EVERFINE)
Manufacturer o Test by :QC
Assessor - damin
Test Condition
Temperature . 25.3Deg RH :95.0%
WL Range : 350nm-1000nm IP 143125 (66%)
Test Mode : Fast Test T 1423 ms
Sensitivity - High
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Colorimetric Parameters
Chromaticity Coordinate: x = 0.1320 y = 0.0657 / u' = 0.1498 v' = 0.1677 (duv=-1.57e-01)

CCT>=100000K Prcp WL: Ld=469.6nm  Purity=96.6%

Peak WL: Lp=466nm FWHM: =21.5nm Ratio:R=0.4% G=15.9% B=83.7%

Render Index: Ra = 0.3 TM30:Rf=0 Rg=-78

R1=0 R2 =0 R3 =0 R4 =0 R5 =2 R6 =0 R7 =0

R8 =0 R9 =0 R10=0 R11=0 R12=0 R13=0 R14=0 R15=0
LEVEL:QUT

Photometric & Radiometric Parameters
Flux =49.523 Im Eff.: 13.20 Im/W Fe =692.13 mW

Electrical parameters
V=2400V 1=0.1563A P=3.752W PF=1.000
Freq=0.00 Hz
GBT5702
EVERFINE CORPORATION

http:/iwww.everfine.cn

EVZRFINE 273 S

Spectrum Test Report

Sample : Date : 2025-08-09 10:01:02



Registracni Cislo v registru EPREL: 2774504

Model uvedeny na unijni trh od 26/08/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2774504

Dobrovolné parametry:

Commercial name or trade designation: RGB27K-24-120-20

Dodavatel: SUNPOWER GROUP HOLDINGS NI LTD (Dovo Internetové stranky: https://www.
zce) sunpowergroupholdings.com/

Péce o zakazniky:

Nazev: Sheriff Dabiri Internetové stranky:
E-mail: Logistics@sunpower-uk.com Telefon: +44 118 982 3745
Adresa:

THE EWART 3

BT2 7EP BELFAST
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