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RS PRO RS PRO Handstück für 
elektrischen Lötkolben, 220 V, 90 W, 

für den Einsatz mit Lötspitze der 
Serie 900M 

RS Best.-Nr. 885-6126

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

• Schnelles Aufheizen

• Ergonomischer Griff

• Ideal für allgemeine
Werkstattanwendun
gen

Merkmale
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Dieser 90-W-Lötkolben der bewährten Marke RS Pro wurde für den Einsatz mit der entsprechenden 
Lötstation ( 799-8941 Der Lötkolben verfügt über eine leitfähige Silberlegierung und kann in nur 10 
Sekunden von Raumtemperatur auf 350 °C aufgeheizt werden. Mit ergonomischen, weichen Griffen 
sorgt dieser Mutterndreher für Komfort und Kontrolle über lange Einsatzzeiten.  

Leistungstyp Elektrisch 

Typ Lötkolben 

Spitzenserie 900M 

Für den Einsatz mit Lötspitze der Serie 900M 

Anwendungen 
Ingenieure, Elektriker, Metallarbeiter, Juweliere, 
Heimerfinder 

 

Wattleistung 90W 

Eingangsspannung 220V 

Impedanz des Heizgeräts 1.5-2ohm 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1

Allgemeine 

Spezifikationen

Elektrische 

Spezifikationen

https://uk.rs-online.com/web/p/products/7998941/
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Werkstoff Kunststoff, Gummi, Edelstahl, Silberlegierung 

Griffgröße 227mmx210mm 

Gesamtlänge 1.2m 

Gewicht 90g 

Lötspitzentemperatur 200 °C 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform

Mechanische 

Spezifikationen

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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core to tip big area plain contact

Silver alloy conductive material
for quick heat conduction

Detachable,easy to replace
Streamline design




