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Schwarzer Klemmknopf für 
mehrere Nocken von RS Pro, 

M10 
RS Best.-Nr. 702-7620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Thermoplastische 
Griffe 

• Bolzen aus 
verzinktem Stahl 
oder Edelstahl 

• Mattschwarze 
Oberfläche 

• Kann kurzfristig 
+170 °C standhalten 

• Beständig gegen die 
meisten 
Chemikalien, UV-
Licht und 
Wasserabsorption 
(max. 1,5 %) 

• Betriebstemperaturb

ereich von -30 °C bis 

+110 °C. 

 

MERKMALE 
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Knöpfe werden in einer Vielzahl von Anwendungen in unserem täglichen Leben verwendet und erfüllen 
viele Funktionen, von der Verwendung als feste Griffe bis hin zum Festziehen, Lösen, Einstellen und 
Drücken anderer Komponenten oder Ausrüstungsteile. Sie werden in verschiedenen Anwendungen 
eingesetzt, von Industrie- und Baumaschinen bis hin zu Audio- und Visual Equipment. 
 
Knöpfe mit Innengewinde : Verzinkter Stahl: M6 x 9 RS 7027594 ), M8 x 12 RS 7027598 ), M10 x 15 RS 
7027601 ), M10 x 15 RS 7027605 ), M8 x 12 RS 7027608 ), M12 x 8 RS 7027614 ). Edelstahl: M6 x 9 RS 
7027651 ), M8 x 12 RS 7027655 ), M10 x 15 RS 7027661 ), M10 x 15 RS 7027667 ), M12 x 18 RS 7027670 
). 
Knöpfe mit Außengewinde: Verzinkter Stahl: M6 x 20 mm RS 7027579 ), M6 x 25 mm RS 7027572 ), M8 
x 20 mm (RS 7027576 ), M8 x 30 mm RS 7027585 ), M8 x 25 mm (RS 7027588 ), M10 x 25 mm RS 
7027582 ), M12 x 30 mm RS 7027591 ). Edelstahl: M6 x 15 mm RS 7027627 ), M6 x 20 mm RS 7027636 ), 
M6 x 25 mm RS 7027639 ), M8 x 20 mm (RS 7027633 ), M8 x 30 mm RS 7027642 ), M8 x 25 mm (RS 
7027645 ), M10 x 25 mm RS 7027649 ), M12 x 30 mm RS 7027658 ). 

Durchkontaktierte Knöpfe : Verzinkter Stahl: M8 x 12 RS 7027611 ), M6 x 9 RS 7027617 ), M10 x 15 RS 

7027620 ), M12 x 18 RS 7027623 ). Edelstahl: M8 x 12 RS 7027664 ), M6 x 9 RS 7027673 ), M8 x 15 RS 
7027677 ), M12 x 18 RS 7027683 ), M8 x 12 RS 7027686 ), M10 x 15 RS 7027689 ). 

 

 

 

Gewinde M10 

Knopfform Mehrere Huben 

Montageart Durchgangsbohrung mit Gewinde 

Gehäusematerial Schlagfestes Thermoplast 

Einsatzmaterial Verzinkter Stahl 

Farbe Schwarz 

Oberfläche Matt 

Anwendung 

Zugangstüren, Schubladen und Tafeln (Haushalt und 
Industrie), Klemmen und Befestigungen, 
Industriemaschinen, 
Lebensmittelaufbereitungsmaschinen, Medizinische 
Möbel 

 

 

 

Gewindedurchmesser 10mm 

Gewindelänge 15mm 

Knopfdurchmesser 50mm 

Lochdurchmesser 21mm 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027594/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027598/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027601/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027605/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027608/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027614/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027651/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027655/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027661/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027667/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027670/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027670/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027579/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027572/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027576/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027585/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027588/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027582/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027591/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027627/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027636/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027639/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027633/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027642/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027645/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027649/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027658/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027611/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027617/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027620/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027623/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027664/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027673/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027677/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027683/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027686/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7027689/
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Lochlänge 31mm 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung En 61340 

    

 

 

 

 

Zulassungen 


