Lotstationen

MERKMALE

e Schnelles Erwarmen

Klare
Temperaturregelung

Robuste
Konstruktion

Lotstation RS Pro 700 W, 220
— 240V

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Diese SMD-Lo6tnachbearbeitungsstation der bewéahrten Marke RS Pro verfligt Gber eine
HeiBluftpistole mit Schnellheizung. Die Temperatur wird mikroprozessorgesteuert und verfugt tber
ein geschlossenes Design und bietet hohe Leistung und schnelle Aufwarmzeiten. Fir Nacharbeiten,
bei denen Entléten erforderlich ist, ist diese Station eine kompakte und effektive Lésung.

Allgemeine

Steckertyp Typ F - Schuko-Stecker, Typ G - Britisch 3-polig
Unterstitzte Aufgaben Loten
Automatischer Standby-Modus Unterstiitzung

Nachbearbeitungsstationen wurden fir die Reparatur
oder Reparatur von Leiterplatten entwickelt. Diese

Anwendungen Reworkstation wurde fir SMD-Bauteile entwickelt und
kann mit SMD- oder durchkontaktierten Bauteilen
verwendet werden

Elektrische

Wattleistung 700W
Eingangsspannung 220 bis 240
Ausgangsleistung 700W
Anzahl der Ausgéange 1
Anzeigetyp LED
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Mechanische

Tiefe 170mm
Hbhe 170mm
Breite 140mm
Dise @4.3mm / @7.4mm / ©9.4mm
Gewicht 1.35kg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Lotspitzentemperatur 450 °C
Maximale Betriebstemperatur 450 °C
Minimale Betriebstemperatur 100 °C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung CE, RoHS
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Be

EU B & C type plug

f © @

Accessory:
RS Part no. Description
137-2237 Replacement hot air gun for 124-4133
137-2236 Replacement nozzles (3 sizes) d4.3mm / d7.4mm / $9.4mm for 124-4133

RS Stock no: 124-4133

Temperature Display

Airflow Adjustment Knob

Power Switch

Heat Gun

Temperature Adjustment
Buttons

O b d

Replacement Nozzle- 137-2236
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