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Connettore maschio IEC per 
montaggio su cavo C14 RS 

Pro, 10,0 a, 25 
Codice RS: 776-9113             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 

• Connettore maschio 
realizzato in nylon-6 
di alta qualità che 
garantisce durata e 
funzionamento 
sicuro 

• Elevata resistenza di 
isolamento a 500 V 
c.c. 1000 MΩ min 

• Contatti di 
accoppiamento in 
lega stagnata 

 

 

CARATTERISTICH
E 
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La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella 
dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale. 

 

 

 

Da RS Pro, questo connettore C14 offre una soluzione resistente all'usura, sicura e Durable per 
molte applicazioni che richiedono un connettore maschio per montaggio su cavo IEC C14, come 
computer desktop, monitor o stampanti. Oltre alle apparecchiature per ufficio, questi tipi di 
connettori maschio di alimentazione sono comunemente usati per alimentare tutte le 
apparecchiature professionali per foto/video e audio. Questa variante di connettore maschio IEC 
C14 è dotata di un connettore di ingresso ricablabile per montaggio su cavo con corpo in nylon-6. 
Con contatti di accoppiamento in lega di rame stagnata e morsetti a vite, questo connettore maschio 
IEC ha un grado di protezione 10A (VDE) e 15A (UL, CSA), 250Vac. 

 

 

 

Tipo di connettore IEC  C14 
Sesso  Maschio 
Orientamento corpo Diritto  
Tipo di interruttore    Nessuna  
Interruttore illuminato No   
Con copertura No       
Materiale corpo   Nylon-6  
Colore Nero  

Applicazioni 
Computer desktop, monitor, alimentatori per laptop meno 
recenti, stampanti, apparecchiature audio e video, 
apparecchiature di test, alimentatori, apparecchiature 
commerciali 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 
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Corrente nominale    10A   
Tensione nominale 250V   
Metodo di terminazione Vite  
Numero di fusibili Nessuna 
Ricablabile  Sì  
Materiale dei terminali Lega di rame, stagnata   
Tensione sopportata    2000Vac per 1 min        
Resistenza di isolamento    1000MOhm min  
Resistenza dei contatti   10Mohm max 

 

     

 

Tipo di montaggio Montaggio su cavo    
Spessore del pannello N/D 

    

 

 

Temp. Ammessa con/senza carico Da 0 °C a 70 °C. 
Temp. Ammessa per saldatura N/D 

  

 

 

 

 

 

Conformità/certificazioni CE, UL(C,US), VDE                       
       

 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche elettriche 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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