
 
 

 
 

 
 
 

Francais 
FICHE TECHNIQUE  
Résistance de platine PT100 capteur de vidange Autoclave, 4 fils 

Compatible avec les rend plus courantes d’Autoclaves 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Sonde de température de vidange de l’Autoclave Pt100 & stérilisateur 
• Destiné à surveiller la température du fluide dans le drain de sortie de l’autoclave 
• Spécifiquement conçu conformément à HTM2010 article 6.21 pour fournir la meilleure précision possible 

et la stabilité dans l’environnement rigoureux de la chambre du stérilisateur 
• Compatible avec les rend plus courantes d’Autoclaves 
• raccordement à 4 fils 
• Classe « B » à la CEI 751:2008 
• Rigide 316 inoxidable acier gaine, 6,0 mm de diamètre x 150 mm de long 
• 1 m de long Teflon® isolé projeté de plomb 
• 4 queues de fil 
• Valeur nominale du capteur température :-50 ° C à + 200 ° C 

Spécifications : 
  
Type de capteur :   Pt100 (100 Ohms à 0° C) à la CEI 751:2008, classe B, 4 fils de connexion 
Construction :  6,0 mm diamètre x 150 mm de long 316 gaine en acier inoxydable ci-dessous 

collier de mise en pot (ø 9,5 mm x 44 mm de long) 
Sonde de température : -50 ° C à + 200 ° C 
Câble d’extension :   1 mètre flexible 7/ 0,2 mm Teflon® isolé avec écran tressé 
Résiliation :    queues de 4 fils 
 
Probe   Probe  Cable  Cable  Allied  RS Order 
diameter  longueur longueur conductors code  code 
 

6mm   150mm 1 metre 7/0.2mm 70643882 397-1832 
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