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Pieces moulées thermorétractables - Angle droit,
homologuées VG

¢ Helashrink Série 1100 - Avec lévre

Principales caractéristiques
e Lévre circulaire d’adaptation pour répartir les contraintes sur le
connecteur

OH

b: forme rétreinte entierement (aprés chauffe)

Systémes d‘isolation

Pieces moulées thermorétractables

1152-4-G montée sur connecteur.

1155-4 expansée.

Pour plus d’‘informations sur les
matériaux et adhésifs, voir page 200.

OH|(QOH| Q)| Q)
L. min. | max. [ min. |max.[ P+ | R+ |[HW%(JW=+| V+ | T+ M ) Désignation

REFERENCE | a b a b [10% [ 10% [ 20% | 20% | 10% | 20% | nom. [ nom. | selon norme VG Article

1152-4-G 24,01105]1240( 6,0 [260]250( 1,3 [ 05 ] 30 ] 1,0 [ 190 [ 10,0 [VG95343TO6EO01A| 411-52480
1154-4-G 30,0 155300 60 (320|270 15 (08 ] 30 ] 1,0 [ 190 [ 12,0 [VG95343TO6EO02A | 411-54480
1155-4-G 31,0(18,01310| 7,0 |40,0|310] 1,8 | 1,0 | 3,0 [ 1,0 [ 21,0 | 15,0 | VG95343TO6EO03A | 411-55480
1156-4-G 36012251360 85 (460380 1,8 [ 1,0 | 3,0 | 1,0 [ 26,0 | 15,0 [VG95343TO6EO04A | 411-56480
1157-4-G 43,0(285(43,0]10,0]|550(450| 20| 10| 3,0 | 1,7 | 30,0 | 16,0 | VG95343TO6EO05A | 411-57480
1158-4-G 60,0 35,0|60,0]16,0|80,0|54,0( 3,3 1,51 30| 1,7 | 350 | 30,0 [VG95343TO6EQ06A | 411-58480
1159-4-G 66,0 450)66,0( 17,0 (1080|680 3,8 [ 20 | 3,0 | 2,0 [ 42,0 [ 51,0 [ VG95343TO6EO07A | 411-59480
1160-4-G 82,0161,0]82,0( 250 (1180|840 40 [ 40| 3,0 | 2,0 [ 52,0 | 39,0 [ VG95343TO6EO08A | 411-60480

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes a modifications.
De nombreux matériaux et adhésifs sont disponibles pour les piéces moulées.

VG

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer a I’Annexe.
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