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8 Port Serielle RS232 PCI Express
Schnittstellenkarte mit Breakout Kabel - Low
Profile

Product ID: PEX8S950LP

Wl

Die 8-Port PCI Express-Low Profile-Seriell-Adapterkarte mit Donglekabel PEX8S950LP
bietet 8 serielle RS232-Anschllsse Uber einen einzigen PCI Express-Steckplatz mit
DatenlUbertragungsraten von bis zu 921 Kbit/s. Sie ist perfekt geeignet flr eine
Vielzahl von seriellen Peripheriegeraten, einschlieBlich Drucker, Scanner,
Industriesteuerungen usw. Der Adapter ist eine 8-Port-RS232-Seriell-Karten-
Komplettlésung mit 2 Breakout-Kabeln mit jeweils 4 DB9-Anschllissen flr insgesamt 8
Ports. Da die serielle Adapterkarte fiir den Einbau in Klein-/Mikrocomputergehause
konzipiert wurde, ist sie die ideale Losung zum Hinzufligen von zusatzlichen Ports bei
eingeschranktem Platz. Zudem wird diese vielseitige Karte mit 2 Standard-Slotblechen
fur Kompatibilitat mit Standardgehdausen geliefert. Mit lebenslanger StarTech.com-
Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung fir gesamte Lebensdauer.
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Certifications, Reports Applications

and Compatibility e Produktion (CNC-Maschinen, Prozesssteuerungs-Equipment,

RoHS & REACH Barcodeleser, serielle Drucker)
/ DOWNLOAD DECLARATION e Verkaufsstellen (Kredit-/Bankkartenleser, Rechnungsdrucker,
Barcodeleser, Registrierkassen, Waagen)
e Konsumenten (Modems, PDAs, Digitalkameras, Drucker)
e Sicherheit (USV-Steuerungen, Zutrittskontrollpulte, Videokameras,
Kartenleser, Modems)
] e Casino (Videolotterie-Terminals, Glicksspielautomaten)
e Umgebungssteuerungen (Beleuchtung, Temperatur, Uhren)
c € e Gesundheitswesen (Gerate zur Patienteniiberwachung,
Krankenschwester-Stationen, Modems)
e Hotelrezeption (serielle Drucker, Barcodeleser, Tastatur, Maus,

F@ Rechnungsdrucker, Kredit-/Bankkartenleser)

e Gastronomie/Restaurant (Kredit-/Bankkartenleser, serielle Drucker)

T ﬂ A— e ISDN-Networking

COMPLIANT reatures

e 8 RS232 DB9-Anschlisse Uber einen einzigen PCI Express-Steckplatz
e Mit Breakout-Kabeln
@ e Mit zwei Slotblechen fiir Low Profile- und Standardgehausen
e Zwei Hochleistungs-16C950 UART-Kanale
e Maximale Datenlibertragungsrate von 921 Kbit/s
e Entspricht den PCI Express Basis-Spezifikationen Revision 1.0a

www.startech.com
1 800 265 1844



StarTechcom

Hard-to-find made easy Data Sheet

Warranty Lifetime

Hardware Bustyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXmPCI952
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Dongle (mitgeliefert)
Ports 8
Schnittstelle Seriell

Leistung Datenbit 56,7,8,9
FIFO 128 Bytes
Flussregelung RTS/CTS, XON/XOFF
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Paritat None, Even, Odd, 1, 0
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1,1.5,2

Steckverbinder Externe Ports 8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker

Software Betriebssystemkompatibilitat Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1,

10

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Umwelt Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Feuchtigkeit 5~95% RH

Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften Kabellange 11 in [280 mm]

Produktbreite 0.8 in [20 mm]

Produktgewicht 19.7 0z [559 g]

Produkthohe 3.1in [80 mm]

Produktléange 6.2 in [157 mm]
Verpackungsinformationen Versandgewicht (Verpackung) 1.6 Ib [0.7 kg]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 8-Port-PCI Express-Seriell-Karte

2 - Breakout-Kabel
2 - Standard-Slotbleche

16 - Removable Hex Nuts
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1 - Treiber-CD

1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.




