
 Akkuladegeräte  

Seite 2 Von 313 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

   
   

       
 
NiCd, NiMH-Akkupack von RS 

Pro 4 → 10-Zellen-
Akkuladegerät mit AUS, 

EURO, IEC, JPN, UK, USAp           

RS Best.-Nr. 793-4329            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Konstantspannung, 
Strombegrenzung 

 

• Austauschbare 
Primäradapter 

 

• Niedriger Leckstrom 

 

• Niedrige Standby-
Leistung 

 

• LED-Ladeanzeige 

 

• Kontinuierliche 
Polaritätsschutz 

 

MERKMALE 
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Alle Batterieladegeräte, auch als Ladegerät bekannt, haben eines gemeinsam. Das Ladeprotokoll ist das 
gleiche. Das Akkuladegerät versorgt Batterien für eine bestimmte Zeit mit elektrischem Strom. Wir stellen 
vor: Das RS Pro Akkuladegerät, das zum Laden verschiedener Arten von Akkus wie Nickel-Cadmium 
(auch "nicad" oder NiCd genannt) oder Nickel-Metallhydrid (auch "NiMH" genannt) geeignet ist. Der 
Nickelbasierte Batterietyp ist der älteste, während die NiMH-Akkus die neuere Technologie verwenden 
und genauso aussehen wie NiCads. Das Akkuladegerät ist für Großbritannien, Europa, IEC, JPN und die 
USA vorgesehen. Es wird nicht empfohlen, die Batterien über Nacht aufzuladen. Überprüfen Sie immer 
die Ladezeit entweder auf der Batterie (oft in winziger Schrift) oder prüfen Sie den Nennstrom und stellen 
Sie die Ladezeit entsprechend ein. Der Reinigungsvorgang für jedes Akkuladegerät ist identisch. Um das 
Ladegerät zu reinigen, trennen Sie es vom Netzadapter und verwenden Sie nur ein trockenes Tuch. Um 
die korrekte Funktion des Ladegeräts zu gewährleisten, halten Sie die Ladekontakte frei von Staub und 
Schmutz.  

 

 

 

Chemie geladen  NiCd; NiMH     

Batteriegrößen geladen Akkupack 

Anwendung 
Medizinische Anwendung, Tauchlampen, 
Starterbatterien, professionelle Fototechnologie, 
Reinigungsmaschinen, Treppenlifte, Elektrofahrzeuge 

      

 

 

Eingangsspannung  100 → 240 V ac 

Steckertyp   Aus; EU; NZL; UK; USA; IEC 

    

Ausgangsdaten         

Anzahl der aufladeten Zellen     4 bis 10 

Ausgangssteckverbinder  Push-On 

  

     

 

Abmessungen         51,5 mm x 34 mm x 87,5 mm    

Gewicht 140g      

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Betriebstemperatur  0 °C bis +40 °C. 

   

 

 

Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863            

Sicherheitsstandard  IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-29 

       

 

 

 

 
     

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


