Koaxialsteckverbinder E‘Elﬂg

MERKMALE

SMA-Jack fur
Endrauncher

Subminiatur-HF-
Koaxialbuchse

Vergoldetes
Gehause und
Kontakt

Teflonisolator

Impedanz: 50 Ohm

50 Q-SMA-Steckverbinder fur
gerade Kantenmontage von
RS Pro, Jack

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Koaxialsteckverbinder Eﬂg

Produktbeschreibung

Dieser SMA-Steckverbinder der bewahrten Marke RS Pro ist eine robuste und zuverlassige Losung
fur HF-Verbindungen und verfugt Gber einen Frequenzbereich von DC-18 GHz. Sie ist
Kantenmontage, so genannt, da sie effizient auf der Kante einer Leiterplatte montiert werden kann.
* Bestellnummer 526-5757 Ist ein quadratisches 9,52 x 9,52 mm und nimmt eine Leiterplatte auf
Starke von 1,7 mm

* Bestellnummer 526-5763 Ist ein quadratisches 9,52 x 9,52 mm und nimmt eine Leiterplatte auf
Dicke von 1,2 mm

* Bestellnummer 526-5785 Ist ein quadratisches 6,35 x 6,35 mm und nimmt eine Leiterplatte auf
Dicke von 1,57 mm

* Bestellnummer 526-5791 Ist ein quadratisches 6,35 x 6,35 mm und nimmt eine Leiterplatte auf
Dicke von 1,2 mm

Allgemeine Spezifikationen

Koaxial-Steckverbindertyp SMA-Steckverbinder

Geschlecht Buchse

Montageart Kantenmontage

Anschlussmethode Lot

Gehauseausrichtung Gerade

Grole Subminiatur

Anbaugehause Nein

Gehausebeschichtung Gold

Kontaktwerkstoff Beryllium Copper

Kontaktbeschichtung Gold

Typ SMA

Steckausfihrung Anschraubbare Schraube

Geh&ausematerial Gehausematerial
Antennenanschluss, Kabelmodems,

Anwendung Telekommunikation, medizintechnische Gerate,

Satcom, CCTV

Elektrische Spezifikationen

Impedanz 500hm
Polaritat Normal
Betriebsfrequenz 0 bis 18 GHz
VSWR (Spannu.ngsstehendes 123
Wellenverhaltnis) '
Nennspannung 500 V ac
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265757
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265763
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265785
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265791

Koaxialsteckverbinder

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen 6,35 mm x 6,35 mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -65°C

Maximale Betriebstemperatur 165 °C

Konformitat/Zertifizierung EN61340

Standardausfuhrung RoHS-kompatibel
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