Feste Durchgangsbohrungswiderstande R

MERKMALE

gr(])hleschichtkonstrukti RS PrO 470 Q
Kohleschichtwiderstand
0,25W 5 %

Langfristige Stabilitat

Lotbeschichtete

Kupferkabel

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Feste Durchgangsbohrungswiderstande R

Produktbeschreibung

Die axial bedrahteten Kohleschichtwiderstande der Serie RS Pro bieten eine ausgezeichnete
langfristige Stabilitat und verfliigen Uber standardmagige, l6tbeschichtete Kupferkabel. Der
Kohlenstofffilm ist der haufigste axiale bedrahtete Widerstand, der fir Anwendungen verwendet wird,
bei denen eine sehr gute Toleranz und ein sehr hoher Temperaturkoeffizient nicht erforderlich sind.

Allgemeine

Widerstand 470Q
Zusammensetzung: Kohlenstoffpulver, Phenolharz
Technologie Kohlenstoffschicht
Axial/Radial Axial
Gehauseausfihrung Keramik
Elektrische

Nennleistung 0.25W

Toleranz 5%

Maximale Betriebsspannung 250V

Maximale Uberlastspannung 500V

Widerstand
Abmessungen 2,33 mm x 6,3 mm
Durchmesser 2.33mm
Lange 6.3mm
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Feste Durchgangsbohrungswiderstande

Widerstandsleitung

Abmessungen 0,55 mm x 28 mm

Durchmesser 0.55mm

Lange 28mm

Anzahl der Klemmen 2
Betriebsumgebungsspezifikationen
Minimale Betriebstemperatur -55°C
Maximale Betriebstemperatur 155 °C
Minimaler Temperaturkoeffizient -500ppm/°C
Maximaler Temperaturkoeffizient 350ppm/°C
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(1) |ceramic Rod (@) Mon-flame Paint With Sol Vent-proof

(@) |Tinned Iran Caps (3| Colour Code

(3 |carbon Film (B |Lead Wire
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Packaging Packing Methods Ammo Packing
Type A B1-B2 s A B c aty
Carbon 0.125W 26+1/-0 1.0 5 BO 105 264 5,000
Carbon 0.25W 26+1/-0 1.0 5 BO 105 264 5,000
Carbon 0.5W (H) 26+1/0 1.0 5 BO 105 264 5,000
Carbon 1W (H) T3+1/0 15 5 103 a2 265 1,000
Carbon 2W (H) T3+1/0 1.5 10 103 96 265 1.000
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