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Tornillo de cierre - PROT-M12 - 1680539
Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del
usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Tornillo de cierre M12 para conectores hembra M12 no ocupados del cable para sensores/actuadores, cajas
y conectores enchufables de montaje incorporado

Sus ventajas

 Capuchones roscados con rosca exterior o interior

Datos mercantiles
Unidad de embalaje 5 pcs

Cantidad de pedido mínima 5 pcs

EAN

EAN 4017918163389

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,826 g

Número de tarifa arancelaria 39269097

País de origen Alemania

Clave de venta BF3ZAX

Datos técnicos

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 85 °C

Índice de protección IP65

IP67

Generalidades
Observación No apto para conectores hembra M12 con codificación K, L o M

Par de apriete 0,4 Nm

Material
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Material PA 6.6
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Tornillo de cierre - PROT-M12 - 1680539
Datos técnicos

Material

Normas/disposiciones
PA 6.6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos
de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro
HL1 - HL3)

Normas y especificaciones
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Environmental Product Compliance
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e

Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos

Esquema de dimensiones

M
1

2

12,97 Ø13,5
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