
Inre dimensioner : 

51.7 x 39.2 x 22.9 cm (20" x 15" x 9")

Vattentäta, krossäkra och dammtäta

Lättöppnade tvåstegsspännen

Öppen cellstruktur med solid väggdesign - stark och

lätt

O-ringstätning

Automatisk tryckutjämningsventil

Bekväma, gummiövergjutna handtag upptill och på

sidorna

Hårdvara och låsskydd av rostfritt stål

2 lager Pick 'N' PluckTM-skum med sammanslaget

lockskum

Personanpassad namnskyltstjänst tillgänglig

Med villkors lös garanti

Inskjutbart förlängningshandtag

Kraftiga polyuretanhjul med kullager av

rostfritt stål

Svart Desert_tan

Personlig namnskylt tillgänglig

1560 Case Certifikat

• IP67(Nedsänkt 1 meter under 30 minuter)

• Def Stan 81-41/STANAG 4280

Peli protector cases - Waterproof peli
cases - 1560 case SPECIFIKATIONER

Yttre Dimensioner 
(L x W x D)

Innermått
(L x W x D)

56 x 45.5 x 26.5 cm 

(22" x 18" x 10")

51.7 x 39.2 x 22.9 cm

(20" x 15" x 9")

Lock Djup Botten Djup Totalt Djup

5.1 cm

(2")

17.8 cm

(7.00")

22.9 cm

9.00")

Lock Djup Botten Djup Totalt Djup

5.1 cm

(2.00")

17.8 cm

(7.00")

22.9 cm

9.00")

Vikt med
Skum

Vikt utan
Skum

Max.
Flytkraft

9.07 kg. 

(20 lbs)

7.71kg 

(17 lbs.)

52.16 kg

(115 lbs. )

Temperaturomfång
Antal
hjul

Inskjutbart
handtag

-40 / 99° C

(-40 / 210° F)

2 Yes

Materials

Hölje Spänne Lock O-Ring Stift

Polypropylene ABS PolymerStainless

Steel

Skum
Rening
Hölje

Rening
Öppning

Rening
O-Ring

1.3 lb

Polyurethane

ABS 3 Micron

Hydrophobic

Non-Woven PET

70 Shore

Nitrile

Konfiguration

Kat.
#

Beskrivning

1560 Peli protector cases - Waterproof peli cases -

1560 case

Peli protector cases - Waterproof peli
cases - 1560 case Tillbehör

Kat. # Beskrivning

Uncontrolled document as of March 13, 2014. Refer to website for up to date specifications.
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