Zangen

MERKMALE

Rechtwinklige Zahne

greifen in alle
Richtungen

Hinterschnittzunge
und
Rillenpositionierung
skanal

Befestigungselemen
t beseitigt Ausfall
von Mutter- und
Bolzenverbindung

Verstarkte Kante zur

Minimierung von
Spannungsbrichen

Warmebehandelte
Zahne greifen
besser und halten
langer

120-mm-Wasserpumpenzange
von RS Pro

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Diese verstellbaren Universalzangen von RS Pro sind eine unverzichtbare Werkzeugkiste fur Profis
und Hobbyhandwerker. Die Kastengelenkkonstruktion ermdglicht einen festen und verstellbaren
Griff an verschiedenen Arten von Rohren und Befestigungselementen. Der Griff verfligt sogar Uber
acht Einstellpositionen mit 108 mm Backen6ffnung fur maximale Vielseitigkeit.

Allgemeine

Zangenausfiuhrung Wasserpumpenzange

Material C1080 Stahl

Griffweite 49mm

Anzahl der Einstellungen 8

Anwendungen Mechanik. Klempner. Wartungstechniker
Backenlange 65mm

Gesamtlange 419.9mm

Gewicht 1424 Gramm

Gelenkdicke 15mm
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