Cable coaxial ‘E]

CARACTERISTICA
S

Cable coaxial RG179B/U sin
Chaqueta marron terminar marron RS Pro, 75 Q
2,5 mm de diam. Ext.

Malla de cobre
chapada en plata

Impedancia de 75
ohmios

Diametro de 2,5 mm

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

La Marca de confianza RS Pro presenta una gama de cables coaxiales sin terminacion de alta
calidad. Fabricado con componentes estandar de la industria, este cable flexible se ha disefiado para
gue el usuario pueda conectar puntos de conexién en cada extremo

Los cables coaxiales estan disefiados para transportar sefiales a largas distancias y son faciles de
instalar.

Especificaciones

Tipo coaxial RG179B/U
Conector A Sin terminacion
Conector B Sin terminacion
Terminado/Sin terminaciéon Sin terminacion
Color de la funda Marrén

Los cables coaxiales suelen utilizarlos los electricistas y
el personal DE TI, estos cables coaxiales en particular
tienen una amplia gama de aplicaciones como
electrénica comercial e ingenieria de radiofrecuencia

Aplicaciones

Especificaciones

Capacidad 64pF/m
Impedancia caracteristica 75Q
Propagacion de velocidad (%) 69.5
Conductor DCR (ohmios/km) 800.5

Proteccién exterior DCR (ohmios/km) 27,9
Frecuencia de funcionamiento maxima

(MH2) 3000.0
Tension de funcionamiento maxima

(RMS) 1200.0
Tension de extincion de corona (VRMS) 1200.0
Tensién no disruptiva (VRMS) 2000.0
Prueba de chispa (VRMS) 2000.0
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Atenuacion (a 20 °C)

Frecuencia

Especificaciones mecanicas

(MHz)
10
50

100
200
400
700
900
1000

Diametro exterior

Tipo de hilo conductor

Conductor interior

Apantallamiento

Elemento

dieléctrico

Funda/funda

Atenuacion

Atenuacion

(db/100ft) (db/1200m)
53 17.4
7,0 23.0
8,2 26.9
12,5 41.0
16.0 525
19.7 64.67
25,5 83.71
26.3 86.3

2.5mm

Trenzado

Material Diametro

Acero revestido de cobre chapado en

plata

PTFE (natural)
Malla de cobre chapada en plata

(16/5/0,10)
PVC

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Rango de temperatura de

funcionamiento

* Temperatura de funcionamiento min.:

=20 °C

Temperatura de funcionamiento

maxima; 90 °C

-55 °C a 200 °C.

-55°C

200°C

7/0.10 = 0.03mm

1.60 + 0.08mm
95% + 5%

2.54+£0.13
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Cable coaxial R
Cumplimiento/Certificaciones EN61340
Estandares MIL-C-17F, MIL-C-17G
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