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AQUECEDOR A PROVA DE EXPLOSAO
CREX 020 | sowaz00w (T4)

> Pronto para o uso com prensa-cabo
> Livre de manutencao
> Classe de temperatura T4

> Para areas com risco de explosao

@ > Grande superficie de convec¢ao
> Fixacao por parafuso ou clipe

Aquecedor por conveccdo compacto classe T4 (135 °C méax.) para uso em areas com risco de explosdo para
prevenir a formagdo de condensacdo, flutuagdes de temperatura e para protecdo contra congelamento em painéis
de controle e chaveamento, bem como em equipamentos de medicao.

www.stego.com.br
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classe de temperatura

grau de protecdo @ 112GD
gases
poeiras

temperatura ambiente

temperatura da superficie

25

elemento de aquecimento

corpo

conexao

H conexao ao terra

fixagao

posicdo de instalagdo

temp. de armazenamento

umidade de operacdo/armazenamento

grau de protecdo/classe de protecao

aprovagdes

CREx 020 com
flange de fixacdo
por parafuso

CREx 020 com
clipe de fixacdo

recomendado
(fusivel classe T)

CE€ AL Roys”

T4

Exdb IICT4 Gb
Extb 1ICT135°C Db IP66

-60a +50 °C (-76 a +122 °F)

méx. +135 °C (+275 °F)

resisténcia blindada de alto desempenho

perfil de aluminio extrudado e anodizado, prata

cabo de silicone (sem halogénio) 3 x 0,75 mm?,
comprimento Tm

0,75a2,5mm?

clipe para trilho DIN 35 mm, EN 60715

para os tamanhos 80 x 48 mm e 120 x 60 mm;

fixagdo por parafuso com duas flanges de encaixe para todos
os tamanhos, montagem opcional das flanges pela lateral

fluxo do ar vertical (conectores para baixo)
-60 a +85 °C (-76 a +185 °F)

méximo 90 % Ur (sem condensacdo)

IP66 / | (condutor aterrado)

EPS 16 ATEX 1109 X
IECEx EPS 16.0048X
EAC

dimensdes peso
(PxLxA) (aprox.)

cadigo tensdo de poténcia de
alimentacao aquecimento
com clipe de fixacdo distancia
fixacdo por parafuso entre furos X
02041.0-00 02041.0-10 150 mm 230 Vea 50w
02041.9-00 02041.9-10 150 mm 120 Vea 50 W
02042.0-00 02042.0-10 225 mm 230 Vea 100w
02042.9-00 02042.9-10 225 mm 120 Vea 100w
02043.0-10 275mm 230 Vea 150 W
= 02043.9-10 275 mm 120 Vea 150 W
02044.0-10 350 mm 230 Vea 200W
= 02044.9-10 350 mm 120 Vea 200W

05A 80x 48 x 110 mm 0,7 kg
1,0A 80x 48 x 110 mm 0,7 kg
1,0A 120 x 60 x 180 mm 14 kg
20A 120 x 60 x 180 mm 14 kg
15A 160 x 80 x 220 mm 23kg
30A 160 x 80 x 220 mm 23kg
20A 160 x 80 x 300 mm 28kg

40A 160 x 80 x 300 mm 28kg

22.02.2017 | Excetuando-se os erros ou as omissdes, as especificacdes contidas neste catalogo estao sujeitas a alteraes sem aviso prévio. A STEGO nao se responsabiliza pelo uso indevido ou inadequado dos seus produtos.



