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RS Pro 门禁控制门磁铁、 
1200lb 吸持力 12Vdc 、 24V 直

流  
RS 号： 774-8232             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 磁性粘结传感器监控

器输出 

• 磨砂铝 

• 湿度： 0 至 95% ，无

冷凝 

 

 

 

 

 

特点 
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我们的高质量 RS Pro 拥有高达 1200lbs 的夹持力、推出这款坚固 Durable 的铝磁性锁。12 v 直流时

电流消耗为 500 毫安、 24 v 直流时电流消耗为 250 毫安。应用包括安全门、实验室或任何其他需要

门磁铁进行远程门操作的环境。 

 

 

 

门类型 单门 
交流或直流操作 dc 
故障模式 否 
应用 机器机构、门 / 护罩锁定和远程保持 / 释放要求 

 

 

 

电源电压 12Vdc 、 24V 直流 
电流消耗  500mA @ 12Vdc ； 250mA @ 24Vdc （温度 20°c ） 

 

 

 

保持力 1200lbs(272kg) 

深度 40mm 

高度 68mm 

长度 266mm 

宽度 266mm 

重量 大约 5kg 

湿度 0 至 95% 、无冷凝 

产品说明  

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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环境工作温度  -10 至 55°c 
锁定表面温度 电流温度 ±20% （电源打开时） 

  

 

 

合规性 / 认证 rohs 合规性证书 
       

 

 

   

 

 

 

 

 

认证 

操作环境规格 


