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Hygrostat

L’hygrostat enclenche la résistance chauffante ou
le ventilateur lorsque la valeur déterminée de
’humidité relative a I'intérieur de I'armoire élec-
trique est dépassée.

Cela permet de maintenir I'humidité relative
au dessus du point de rosée et d’éviter ainsi la
condensation de I'eau sur les tiroirs ou sur les
composants électroniques.

Caractéristiques techniques :

Elément de contact : contact unipolaire (inver-
seur) comme élément de rupture brusque.
Charge admise pour le contact :

AC ~ 5 (0,2)*A

DC = 20 W max.

Plage de réglage : 50 — 100 % humidité relative.

Pour le montage sur le profilé de
I'ossature flexRack de Rittal,

il faut prévoir en plus le jeu de
montage FR 7952.100.

Différence de commutation : env. 4 %
Poids : env. 100 g
Dimensions : 71x71x335mm

* () = Charge inductive pour cos ¢ = 0,6

Adaptateur encliquetable pour
thermostat SK 3110.000
et hygrostat SK 3118.000

Adaptateur encliguetable avec possibilité de
monter des passe-cables & vis pour faciliter
I'introduction des céables et assurer simultané-
ment la décharge de traction. Cet adaptateur
offre des conditions optimales pour effectuer le
cablage de récepteurs tels que les ventilateurs a
filtre et les résistances chauffantes pour armoires
électriques SK.

Régulateur de vitesse de rotation

Régulation de la vitesse de rotation en fonction de
la température pour les ventilateurs a filtre et les
échangeurs thermiques air/air de Rittal ayant une
tension de régime de 230 V AC. lls permettent
aux appareils de fonctionner en charge partielle et
de réduire en conséquence le niveau sonore et la
consommation d'énergie.

Caractéristiques techniques :
@ Montage sur rail porteur de 35 mm EN 50022
@ Dimensions (L x Hx P) :
94 x 57 x 180 mm
@ Tension de régime :
230 V AC/115V (AC)
@ Plage de réglage : + 20°C & + 55°C
@ Coupure de phase par microprocesseur
@ Puissance max. du ventilateur : 250 W ou
1,2 A a230V (AC)
@ Puissance max. du ventilateur 100 W ou 1,2 A
a 115V (AC)

Adaptateur de fixation pour
régulateur de vitesse de rotation
Cet adaptateur permet de fixer directement le
régulateur de vitesse de rotation SK 3120.000 sur

un profilé vertical de I'ossature d’'une armoire
réseaux.

Matériau :
Téle d’acier zingué, chromaté.

Tension nominale Référence SK

24 -230V (AC/DC) 3118.000

Description technique :

@ Large éventail de tensions : un seul modgle
pour les tensions allant de 24 a 230 V.

@ Raccordement simple et rapide : I'accés au
raccord fileté des bornes se fait de I'extérieur.

@ Montage possible sur les rails porteurs
verticaux ou horizontaux de 35 mm selon
EN 50022 ou fixation par encliquetage dans
les profilés des armoires TS/ES, en utilisant
I'adaptateur joint a la livraison.

Référence SK 3110.200

Composition de la livraison :
1 adaptateur encliguetable

Tension nominale Référence SK
230V (AC) 3120.000
115V (AC) 3120.115*

* Délai de livraison a négocier

s C€

Composition de la livraison :

Régulateur de vitesse de rotation monté dans
un coffret PK 9512.100,

sonde NTC de 1,80 m de longueur.

UE Référence DK

1jeu 7526.964

Composition de la livraison :
Adaptateur de fixation avec matériel d’assem-
blage.
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