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Tester per messa a terra digitale 
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Specifiche elettriche 
Tensione di messa a terra (50 HZ, 60 HZ) 

Gamma Risoluzione Precisione Protezione da 
sovraccarico 

TERRA V 0,1 V ±(1% + 4 V) 400 V rms/1 minuto 
 

Resistenza di terra 
Gamma Risoluzione Precisione Protezione da 

sovraccarico 
40 Ω 0,01 Ω ±(2% + 0,2 Ω)  

250 V rms/10 secondi 400 Ω 0,1 Ω  
±(2% + 3 Ω) 

4000 Ω 1 Ω 
 

Assorbimento di corrente 
Gamma ON 

TERRA V 22 mA 

40 Ω /400 Ω/4000 Ω 58 mA 
 
 
Informazioni generali 
Display display a cristalli liquidi a 3-3/4 cifre con una lettura 

massima di 3999 

Selezione della gamma Tutte le gamme sono selezionate mediante il 
funzionamento dell'interruttore a gamma singola 

Indicazione di fuori gamma Sul display LCD viene visualizzato " " 

Velocità di campionamento 2,5 volte/sec. Indicazione su istogramma, 10 volte/sec. 
sul display digitale 

Misurazione dell'uscita di corrente 2 mA/820 Hz 

Timer (spegnimento automatico) circa 3 minuti 

Temperatura e umidità di esercizio da 0 a 40°C (da 32 a 104°F), al di sotto di 80% RH 

Temperatura e umidità di stoccaggio da -10°C a 60°C (da 14°F a 140°F), al di sotto di 70% RH. 

Fonte di alimentazione CC12V (8 batterie AA da 1,5 V o equivalenti) 

Dimensioni 190 x 140 x 77 mm 

Peso Circa 800 (con batteria) 

Accessori Terminali di prova x 1, 4 picchi di messa a terra 
ausiliari, 8 Batterie, custodia, tracolla, manuale 
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