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M18 FBTS75-552X

M18 FUEL ™ LEVIGATRICE A NASTRO 75 MM

Il design compatto e la parte anteriore piatta rendono la levigatrice M18
FBTS75 perfetta per essere usata vicino ai muri 0 negli angoli, ideale
quindi per applicazioni su pavimentazioni

Cattura il 90% della polvere grazie ai fori dedicati, raccogliendola nel
sacco multistrato presente all'interno della confezione

Velocita variabile tra i 230 e i 410 m/min

La maniglia frontale pud essere spostata senza I'utilizzo di utensili
permettendo all'utilizzatore di lavorare nella posizione preferita
Dimensioni nastro abrasivo standard 75 x 457 mm

La sostituzione del nastro abrasivo avviene in modo semplice e preciso
senza |'utilizzo di utensili

| LED posti sulla parte frontale e sui lati garantiscono un'illuminazione a
180°

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. || motore
brushless, I'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie
REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE® ‘ -

LITHIUM™

Velocita del nastro [m|min] 230 - 410

LLunghezza nastro (mm) 457

L arghezza nastro (mm) 75

Peso con il pacco batteria 4.6 (M18 HB5.5)

(EPTA) (k)

Kit incluso 2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie,
M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Heavy Duty

Codice articolo 4933479615
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