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N tatore Diritto 50Q Coax Adapter da
connettore femmina- connettore femmina BNC a
. connettore femmina BNC
4GHz

Paratia con
isolamento ABS

Connettore da 50
Ohm

—

A b

Corpo nichelato,
dadi e rondella e
contatto centrale
placcato oro

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Da RS Pro, questo connettore coassiale passante € un modo affidabile per alimentare cavi coassiali
assemblati attraverso un collegamento per montaggio a pannello. Con due connettori femmina BNC
collegati, l'adattatore per connettore e dotato anche di un pannello sigillato con un dado regolabile,
per un collegamento sicuro e sigillato a fori pre-forati in pannelli o contenitori per apparecchiature.
Questo accoppiatore presa-presa da pannello RF € dotato di un corpo nichelato, dadi e rondella per
un connettore robusto e affidabile. Inoltre, € dotato di un contatto centrale placcato oro per una
connettivita del segnale assicurata.

Specifiche generali

Da connettore femmina BNC a connettore femmina

Tipo di adattatore BNC

Adattatore tipo A BNC

Adattatore tipo B BNC

Sesso A Femmina

Sesso B Femmina

Orientamento corpo Diritto

Placcatura contatto Oro

Placcatura corpo Nichel

Materiale di contatto Ottone

Materiale di isolamento PTFE

Materiale corpo Ottone

Materiale rondella Ottone

Materiale del contatto centrale Ottone

Finitura della carrozzeria Nichel 100" min

Finiturarondella Nichel

Finitura contatto centrale Oro
Collegamento antenna, modem via cavo,

Applicazione telecomunicazioni, apparecchiature mediche, Satcom,
CCTV
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Specifiche elettriche

Impedenza 50 Q
Frequenza di funzionamento 4GHz
Polarita Normale
Tensione nominale 500 V

Specifiche meccaniche

Lunghezza 32.5mm

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio Da -40 °C a +65 °C.

Omologazioni

Conformita/certificazioni 2011/65/EU e 2015/863
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