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RS PRO 温度敏感标签， 30°C 

至 60°C ， 7 级 
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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 经济实惠且可靠的解

决方案 

 

• 标签上的指示器为 °C 
和 °F 

 

• 经济实惠且可靠的解

决方案 

 
 

• 适用于监控特定时间

段的温度 使用 7 个温

度增量 

 

 

 

 

特点 
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此处推出 RS PRO 标签、特别适用于食品、汽车、模制和金属加工行业。标签设计用作温度测试

条、可通过改变颜色永久和不可逆转地记录应用到物体表面时达到的最高温度支架。这些热敏 RS 
PRO 标签非常高 高质量且经济实惠的解决方案、可准确测量表面温度 提供商品或产品已被证实的可

靠证据 保持在正确的温度、适合使用 适用于各种应用 

 

 

 

温度级别数 7 
方向 水平 
可逆性 可逆 
比例 0 c 、 0 f.  
存储寿命 12 个月  
粘合剂类型 双涂层粘合剂类型 
换色材料 无毒，液晶酯混合物 
公差 ±1°C 
覆盖膜 聚酯 5 mil 材料 
储存 存储在室温下 
压力敏感 否 

应用 食品工业，制药，医疗产品，工业设备，敏感商品的运输

和包装 
   

 

 

尺寸 12.5mm X45 mm  

标签长度 12.5mm 

标签宽度 45mm 
  

 

 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 
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最低温度灵敏度 0 0 c 
最高温度灵敏度 30. 0 c 
存储温度 21ºC (70ºF) 

  

 

 

合规性 / 认证 rohs 合规性证书            
     

 

 

项目名称 项目说明 数量 
时间指示器标签  时间带不可逆时间指示器标签， 19 x40mm ， 3 个月 1box 、共 

100 个 
时间指示器标签 时间带不可逆时间指示器标签 19 x40 毫米 6. 月 1box 、共 

100 个 
时间指示器标签  时间带不可逆时间指示器标签 19 x40mm 12months 1box 、共 

100 个 
时间指示器标签  时间带不可逆时间指示器标签 19 x40mm 1month 1box 、共 

100 个 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

认证 

操作环境规格 

附件 
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