Luminaire en applique
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Waldmann I!ZI

ENGINEER OF LIGHT.

Intertek

Puissances lumineuses

Commentaire: d=50cm

Em: 491 Ix
Emax: 872 Ix
Fmin: 190 Ix
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Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation
Puissance absorbée
Indice de protection
Classe de protection
Commande

Téte du luminaire

Protection des sources
Poids (net)

Cordon d'alimentation
Fixation

Dimension
Particularités
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36 x diode électroluminescente

Température de couleur blanc lumiére du jour
sans

22-29V ;DC

env. 21 W

IP 67

1}

externe

aluminium / matiere plastique, anodisé , aluminium anodisé
acrylique , transparent

env. 0.8 kg

env. 3.0 m; avec fils d'alimentation sans fiche
vis

A=896mm, C=580mm

Angle de rayonnement +/- 45° réglable
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Sous réserve de modifications techniques

Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.
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