LensoPlus

A friend for life

3780DF - 110

120 mm 4.1/2"

Seitenschneider

Side Cutters

Pince Coupante Diagonale

Kopf spitz. Tapered head. Méchoires pointues.

Ohne Wate. Full flush. Micro-chanfrein.

Draht: hart weicher Stahl Kupfer

Wire: hard soft steel copper

Fil: dur acier doux Cu

mm — 0.6 1.0

AWG — 22 18

9mm/.354"

3880DF - 110 120mm 4.1/2"

Seitenschneider

Side Cutters

Pinces Coupante Diagonale

Kopf oval. Oval head. Machoires ovales.
Ohne Wate. Full flush. Micro-chanfrein.
Draht: hart weicher Stahl Kupfer

Wire: hard soft steel copper

Fil: dur acier doux Cu

mm —_ 0.6 1.2

AWG — 22 16

9mm/.354"

3766DF - 110

120 mm 4.1/2"

Seitenschneider
Kopf spitz und abgeflacht.
Ohne Wate.

Side Cutters
Tapered and relieved head.
Full flush.

Pince Coupante Diagonale
Machoires pointues et évidées.
Micro-chanfrein.

Draht: hart weicher Stahl Kupfer
Wire: hard soft steel copper
Fil: dur acier doux Cu
mm — 0.6 1.0
AWG — 22 18
9mm/354"

3766DEF - 110

120 mm 4.1/2"

Seitenschneider
Kopf spitz und abgeflacht.
Véllig ohne Wate.

Side Cutters
Tapered and relieved head.
Extra Full flush.

Pince Coupante Diagonale
Machoires pointues et évidées.
Coupe a ras.

Draht: hart
Wire: hard
Fil: dur
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3773D - 115 125 mm 5"
Seitenschneider Side Cutters Pince Coupante Diagonale
Kopf oval. Oval head. Machoires ovales.
Mini-Wate. Mini bevel. Avec chanfrein.
Draht: hart weicher Stahl Kupfer
Wire: hard soft steel copper
Fil: dur acier doux Cu
mm 0.4 1.0 1.5
AWG 26 18 15
| 11 mm/.433" @: I 7.5 mm /295" 3>'<\'mim

—

13mm/512"



